
ERWEITERUNG FÜHRUNGSELEMENTE 
EXPANSION OF GUIDING ELEMENTS

» Optimale Abstimmung unserer hochwertigen Führungselemente auf unser Formplatten-
Sortiment

» Stützbolzen mit Führungsdurchmesser bis zu einer Länge von 200 mm erhältlich

» Optimum matching of our high-quality guiding elements to our range of cavity plates
» Support pillar with guiding diameter available up to a length of 200 mm
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E 1000
Führungssäule mit Zentrierbund 

Guide pillar with centring collar

Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC
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l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
3 4 3 16 14 9 12 25 E 1000/  9 -   12/  25 10 E 1000/10 -   12/  25

35 E 1000/  9 -   12/  35 E 1000/10 -   12/  35
55 E 1000/  9 -   12/  55 E 1000/10 -   12/  55

17 25 E 1000/  9 -   17/  25 E 1000/10 -   17/  25
35 E 1000/  9 -   17/  35 E 1000/10 -   17/  35
55 E 1000/  9 -   17/  55 E 1000/10 -   17/  55

22 25 E 1000/  9 -   22/  25 E 1000/10 -   22/  25
35 E 1000/  9 -   22/  35 E 1000/10 -   22/  35
55 E 1000/  9 -   22/  55 E 1000/10 -   22/  55
75 E 1000/  9 -   22/  75 E 1000/10 -   22/  75

27 25 E 1000/  9 -   27/  25 E 1000/10 -   27/  25
35 E 1000/  9 -   27/  35 E 1000/10 -   27/  35
55 E 1000/  9 -   27/  55 E 1000/10 -   27/  55
75 E 1000/  9 -   27/  75 E 1000/10 -   27/  75

36 25 E 1000/  9 -   36/  25 E 1000/10 -   36/  25
35 E 1000/  9 -   36/  35 E 1000/10 -   36/  35
55 E 1000/  9 -   36/  55 E 1000/10 -   36/  55
75 E 1000/  9 -   36/  75 E 1000/10 -   36/  75

46 25 E 1000/  9 -   46/  25 E 1000/10 -   46/  25
35 E 1000/  9 -   46/  35 E 1000/10 -   46/  35
55 E 1000/  9 -   46/  55 E 1000/10 -   46/  55
75 E 1000/  9 -   46/  75 E 1000/10 -   46/  75

56 25 E 1000/  9 -   56/  25 E 1000/10 -   56/  25
35 E 1000/  9 -   56/  35 E 1000/10 -   56/  35
55 E 1000/  9 -   56/  55 E 1000/10 -   56/  55
75 E 1000/  9 -   56/  75 E 1000/10 -   56/  75

6 5 9 25 20 14 17 35 E 1000/14 -   17/  35 15 E 1000/15 -   17/  35
55 E 1000/14 -   17/  55 E 1000/15 -   17/  55
75 E 1000/14 -   17/  75 E 1000/15 -   17/  75
95 E 1000/14 -   17/  95 E 1000/15 -   17/  95

22 25 E 1000/14 -   22/  25 E 1000/15 -   22/  25
35 E 1000/14 -   22/  35 E 1000/15 -   22/  35
55 E 1000/14 -   22/  55 E 1000/15 -   22/  55
75 E 1000/14 -   22/  75 E 1000/15 -   22/  75
95 E 1000/14 -   22/  95 E 1000/15 -   22/  95

115 E 1000/14 -   22/115 E 1000/15 -   22/115
135 E 1000/14 -   22/135 E 1000/15 -   22/135

27 25 E 1000/14 -   27/  25 E 1000/15 -   27/  25
35 E 1000/14 -   27/  35 E 1000/15 -   27/  35
55 E 1000/14 -   27/  55 E 1000/15 -   27/  55
75 E 1000/14 -   27/  75 E 1000/15 -   27/  75
95 E 1000/14 -   27/  95 E 1000/15 -   27/  95

115 E 1000/14 -   27/115 E 1000/15 -   27/115
135 E 1000/14 -   27/135 E 1000/15 -   27/135
155 E 1000/14 -   27/155 E 1000/15 -   27/155

36 25 E 1000/14 -   36/  25 E 1000/15 -   36/  25
35 E 1000/14 -   36/  35 E 1000/15 -   36/  35
55 E 1000/14 -   36/  55 E 1000/15 -   36/  55
75 E 1000/14 -   36/  75 E 1000/15 -   36/  75
95 E 1000/14 -   36/  95 E 1000/15 -   36/  95

115 E 1000/14 -   36/115 E 1000/15 -   36/115
135 E 1000/14 -   36/135 E 1000/15 -   36/135
155 E 1000/14 -   36/155 E 1000/15 -   36/155

46 25 E 1000/14 -   46/  25 E 1000/15 -   46/  25
35 E 1000/14 -   46/  35 E 1000/15 -   46/  35
55 E 1000/14 -   46/  55 E 1000/15 -   46/  55
75 E 1000/14 -   46/  75 E 1000/15 -   46/  75
95 E 1000/14 -   46/  95 E 1000/15 -   46/  95

115 E 1000/14 -   46/115 E 1000/15 -   46/115
135 E 1000/14 -   46/135 E 1000/15 -   46/135

56 35 E 1000/14 -   56/  35 E 1000/15 -   56/  35

 F Zwei Passdurchmesser für einfache 
Montage und festen Sitz 

 F Two fitting diameters for easy 
installation and a tight fit

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 5 9 25 20 14 56 55 E 1000/14 -   56/  55 15 E 1000/15 -   56/  55

75 E 1000/14 -   56/  75 E 1000/15 -   56/  75
95 E 1000/14 -   56/  95 E 1000/15 -   56/  95

115 E 1000/14 -   56/115 E 1000/15 -   56/115
135 E 1000/14 -   56/135 E 1000/15 -   56/135

66 35 E 1000/14 -   66/  35 E 1000/15 -   66/  35
55 E 1000/14 -   66/  55 E 1000/15 -   66/  55
75 E 1000/14 -   66/  75 E 1000/15 -   66/  75
95 E 1000/14 -   66/  95 E 1000/15 -   66/  95

115 E 1000/14 -   66/115 E 1000/15 -   66/115
76 55 E 1000/14 -   76/  55 E 1000/15 -   76/  55

75 E 1000/14 -   76/  75 E 1000/15 -   76/  75
95 E 1000/14 -   76/  95 E 1000/15 -   76/  95

86 55 E 1000/14 -   86/  55 E 1000/15 -   86/  55
75 E 1000/14 -   86/  75 E 1000/15 -   86/  75
95 E 1000/14 -   86/  95 E 1000/15 -   86/  95

96 55 E 1000/14 -   96/  55 E 1000/15 -   96/  55
75 E 1000/14 -   96/  75 E 1000/15 -   96/  75
95 E 1000/14 -   96/  95 E 1000/15 -   96/  95

6 7 9 31 26 18 17 35 E 1000/18 -   17/  35 20 E 1000/20 -   17/  35
55 E 1000/18 -   17/  55 E 1000/20 -   17/  55
75 E 1000/18 -   17/  75 E 1000/20 -   17/  75
95 E 1000/18 -   17/  95 E 1000/20 -   17/  95

115 E 1000/18 -   17/115 E 1000/20 -   17/115
22 35 E 1000/18 -   22/  35 E 1000/20 -   22/  35

55 E 1000/18 -   22/  55 E 1000/20 -   22/  55
75 E 1000/18 -   22/  75 E 1000/20 -   22/  75
95 E 1000/18 -   22/  95 E 1000/20 -   22/  95

115 E 1000/18 -   22/115 E 1000/20 -   22/115
135 E 1000/18 -   22/135 E 1000/20 -   22/135

27 35 E 1000/18 -   27/  35 E 1000/20 -   27/  35
55 E 1000/18 -   27/  55 E 1000/20 -   27/  55
75 E 1000/18 -   27/  75 E 1000/20 -   27/  75
95 E 1000/18 -   27/  95 E 1000/20 -   27/  95

115 E 1000/18 -   27/115 E 1000/20 -   27/115
135 E 1000/18 -   27/135 E 1000/20 -   27/135
155 E 1000/18 -   27/155 E 1000/20 -   27/155
195 E 1000/18 -   27/195 E 1000/20 -   27/195
235 E 1000/18 -   27/235 E 1000/20 -   27/235

36 35 E 1000/18 -   36/  35 E 1000/20 -   36/  35
55 E 1000/18 -   36/  55 E 1000/20 -   36/  55
75 E 1000/18 -   36/  75 E 1000/20 -   36/  75
95 E 1000/18 -   36/  95 E 1000/20 -   36/  95

115 E 1000/18 -   36/115 E 1000/20 -   36/115
135 E 1000/18 -   36/135 E 1000/20 -   36/135
155 E 1000/18 -   36/155 E 1000/20 -   36/155
195 E 1000/18 -   36/195 E 1000/20 -   36/195
235 E 1000/18 -   36/235 E 1000/20 -   36/235

46 35 E 1000/18 -   46/  35 E 1000/20 -   46/  35
55 E 1000/18 -   46/  55 E 1000/20 -   46/  55
75 E 1000/18 -   46/  75 E 1000/20 -   46/  75
95 E 1000/18 -   46/  95 E 1000/20 -   46/  95

115 E 1000/18 -   46/115 E 1000/20 -   46/115
135 E 1000/18 -   46/135 E 1000/20 -   46/135
155 E 1000/18 -   46/155 E 1000/20 -   46/155
195 E 1000/18 -   46/195 E 1000/20 -   46/195
235 E 1000/18 -   46/235 E 1000/20 -   46/235

56 35 E 1000/18 -   56/  35 E 1000/20 -   56/  35
55 E 1000/18 -   56/  55 E 1000/20 -   56/  55
75 E 1000/18 -   56/  75 E 1000/20 -   56/  75
95 E 1000/18 -   56/  95 E 1000/20 -   56/  95



2

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 9 31 26 18 56 115 E 1000/18 -   56/115 20 E 1000/20 -   56/115

135 E 1000/18 -   56/135 E 1000/20 -   56/135
155 E 1000/18 -   56/155 E 1000/20 -   56/155
195 E 1000/18 -   56/195 E 1000/20 -   56/195

66 35 E 1000/18 -   66/  35 E 1000/20 -   66/  35
55 E 1000/18 -   66/  55 E 1000/20 -   66/  55
75 E 1000/18 -   66/  75 E 1000/20 -   66/  75
95 E 1000/18 -   66/  95 E 1000/20 -   66/  95

115 E 1000/18 -   66/115 E 1000/20 -   66/115
135 E 1000/18 -   66/135 E 1000/20 -   66/135
155 E 1000/18 -   66/155 E 1000/20 -   66/155
195 E 1000/18 -   66/195 E 1000/20 -   66/195

76 35 E 1000/18 -   76/  35 E 1000/20 -   76/  35
55 E 1000/18 -   76/  55 E 1000/20 -   76/  55
75 E 1000/18 -   76/  75 E 1000/20 -   76/  75
95 E 1000/18 -   76/  95 E 1000/20 -   76/  95

115 E 1000/18 -   76/115 E 1000/20 -   76/115
135 E 1000/18 -   76/135 E 1000/20 -   76/135
155 E 1000/18 -   76/155 E 1000/20 -   76/155
195 E 1000/18 -   76/195 E 1000/20 -   76/195

86 55 E 1000/18 -   86/  55 E 1000/20 -   86/  55
75 E 1000/18 -   86/  75 E 1000/20 -   86/  75
95 E 1000/18 -   86/  95 E 1000/20 -   86/  95

115 E 1000/18 -   86/115 E 1000/20 -   86/115
135 E 1000/18 -   86/135 E 1000/20 -   86/135
155 E 1000/18 -   86/155 E 1000/20 -   86/155
195 E 1000/18 -   86/195 E 1000/20 -   86/195

96 55 E 1000/18 -   96/  55 E 1000/20 -   96/  55
75 E 1000/18 -   96/  75 E 1000/20 -   96/  75
95 E 1000/18 -   96/  95 E 1000/20 -   96/  95

115 E 1000/18 -   96/115 E 1000/20 -   96/115
135 E 1000/18 -   96/135 E 1000/20 -   96/135
155 E 1000/18 -   96/155 E 1000/20 -   96/155
195 E 1000/18 -   96/195 E 1000/20 -   96/195

106 55 E 1000/18 - 106/  55 E 1000/20 - 106/  55
75 E 1000/18 - 106/  75 E 1000/20 - 106/  75
95 E 1000/18 - 106/  95 E 1000/20 - 106/  95

115 E 1000/18 - 106/115 E 1000/20 - 106/115
116 75 E 1000/18 - 116/  75 E 1000/20 - 116/  75

95 E 1000/18 - 116/  95 E 1000/20 - 116/  95
115 E 1000/18 - 116/115 E 1000/20 - 116/115

126 75 E 1000/18 - 126/  75 E 1000/20 - 126/  75
95 E 1000/18 - 126/  95 E 1000/20 - 126/  95

115 E 1000/18 - 126/115 E 1000/20 - 126/115
136 75 E 1000/18 - 136/  75 E 1000/20 - 136/  75

95 E 1000/18 - 136/  95 E 1000/20 - 136/  95
115 E 1000/18 - 136/115 E 1000/20 - 136/115

6 7 9 35 30 22 22 35 E 1000/22 -   22/  35 24 E 1000/24 -   22/  35
55 E 1000/22 -   22/  55 E 1000/24 -   22/  55
75 E 1000/22 -   22/  75 E 1000/24 -   22/  75
95 E 1000/22 -   22/  95 E 1000/24 -   22/  95

115 E 1000/22 -   22/115 E 1000/24 -   22/115
135 E 1000/22 -   22/135 E 1000/24 -   22/135

27 35 E 1000/22 -   27/  35 E 1000/24 -   27/  35
55 E 1000/22 -   27/  55 E 1000/24 -   27/  55
75 E 1000/22 -   27/  75 E 1000/24 -   27/  75
95 E 1000/22 -   27/  95 E 1000/24 -   27/  95

115 E 1000/22 -   27/115 E 1000/24 -   27/115
155 E 1000/22 -   27/155 E 1000/24 -   27/155
195 E 1000/22 -   27/195 E 1000/24 -   27/195
235 E 1000/22 -   27/235 E 1000/24 -   27/235
275 E 1000/22 -   27/275 E 1000/24 -   27/275

36 35 E 1000/22 -   36/  35 E 1000/24 -   36/  35
55 E 1000/22 -   36/  55 E 1000/24 -   36/  55
75 E 1000/22 -   36/  75 E 1000/24 -   36/  75
95 E 1000/22 -   36/  95 E 1000/24 -   36/  95

115 E 1000/22 -   36/115 E 1000/24 -   36/115
155 E 1000/22 -   36/155 E 1000/24 -   36/155
195 E 1000/22 -   36/195 E 1000/24 -   36/195
235 E 1000/22 -   36/235 E 1000/24 -   36/235
275 E 1000/22 -   36/275 E 1000/24 -   36/275

46 35 E 1000/22 -   46/  35 E 1000/24 -   46/  35
55 E 1000/22 -   46/  55 E 1000/24 -   46/  55
75 E 1000/22 -   46/  75 E 1000/24 -   46/  75
95 E 1000/22 -   46/  95 E 1000/24 -   46/  95

115 E 1000/22 -   46/115 E 1000/24 -   46/115
155 E 1000/22 -   46/155 E 1000/24 -   46/155
195 E 1000/22 -   46/195 E 1000/24 -   46/195
235 E 1000/22 -   46/235 E 1000/24 -   46/235
275 E 1000/22 -   46/275 E 1000/24 -   46/275

56 35 E 1000/22 -   56/  35 E 1000/24 -   56/  35
55 E 1000/22 -   56/  55 E 1000/24 -   56/  55
75 E 1000/22 -   56/  75 E 1000/24 -   56/  75
95 E 1000/22 -   56/  95 E 1000/24 -   56/  95

115 E 1000/22 -   56/115 E 1000/24 -   56/115
155 E 1000/22 -   56/155 E 1000/24 -   56/155
195 E 1000/22 -   56/195 E 1000/24 -   56/195
235 E 1000/22 -   56/235 E 1000/24 -   56/235

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 9 35 30 22 66 35 E 1000/22 -   66/  35 24 E 1000/24 -   66/  35

55 E 1000/22 -   66/  55 E 1000/24 -   66/  55
75 E 1000/22 -   66/  75 E 1000/24 -   66/  75
95 E 1000/22 -   66/  95 E 1000/24 -   66/  95

115 E 1000/22 -   66/115 E 1000/24 -   66/115
155 E 1000/22 -   66/155 E 1000/24 -   66/155
195 E 1000/22 -   66/195 E 1000/24 -   66/195
235 E 1000/22 -   66/235 E 1000/24 -   66/235

76 55 E 1000/22 -   76/  55 E 1000/24 -   76/  55
75 E 1000/22 -   76/  75 E 1000/24 -   76/  75
95 E 1000/22 -   76/  95 E 1000/24 -   76/  95

115 E 1000/22 -   76/115 E 1000/24 -   76/115
135 E 1000/22 -   76/135 E 1000/24 -   76/135
155 E 1000/22 -   76/155 E 1000/24 -   76/155
195 E 1000/22 -   76/195 E 1000/24 -   76/195

86 55 E 1000/22 -   86/  55 E 1000/24 -   86/  55
75 E 1000/22 -   86/  75 E 1000/24 -   86/  75
95 E 1000/22 -   86/  95 E 1000/24 -   86/  95

115 E 1000/22 -   86/115 E 1000/24 -   86/115
135 E 1000/22 -   86/135 E 1000/24 -   86/135
155 E 1000/22 -   86/155 E 1000/24 -   86/155
195 E 1000/22 -   86/195 E 1000/24 -   86/195
235 E 1000/22 -   86/235 E 1000/24 -   86/235
275 E 1000/22 -   86/275 E 1000/24 -   86/275

96 55 E 1000/22 -   96/  55 E 1000/24 -   96/  55
75 E 1000/22 -   96/  75 E 1000/24 -   96/  75
95 E 1000/22 -   96/  95 E 1000/24 -   96/  95

115 E 1000/22 -   96/115 E 1000/24 -   96/115
135 E 1000/22 -   96/135 E 1000/24 -   96/135
155 E 1000/22 -   96/155 E 1000/24 -   96/155
195 E 1000/22 -   96/195 E 1000/24 -   96/195
235 E 1000/22 -   96/235 E 1000/24 -   96/235
275 E 1000/22 -   96/275 E 1000/24 -   96/275

106 75 E 1000/22 - 106/  75 E 1000/24 - 106/  75
95 E 1000/22 - 106/  95 E 1000/24 - 106/  95

115 E 1000/22 - 106/115 E 1000/24 - 106/115
135 E 1000/22 - 106/135 E 1000/24 - 106/135
155 E 1000/22 - 106/155 E 1000/24 - 106/155
195 E 1000/22 - 106/195 E 1000/24 - 106/195

116 55 E 1000/22 - 116/  55 E 1000/24 - 116/  55
75 E 1000/22 - 116/  75 E 1000/24 - 116/  75
95 E 1000/22 - 116/  95 E 1000/24 - 116/  95

115 E 1000/22 - 116/115 E 1000/24 - 116/115
135 E 1000/22 - 116/135 E 1000/24 - 116/135
155 E 1000/22 - 116/155 E 1000/24 - 116/155
195 E 1000/22 - 116/195 E 1000/24 - 116/195
235 E 1000/22 - 116/235 E 1000/24 - 116/235

126 75 E 1000/22 - 126/  75 E 1000/24 - 126/  75
95 E 1000/22 - 126/  95 E 1000/24 - 126/  95

115 E 1000/22 - 126/115 E 1000/24 - 126/115
155 E 1000/22 - 126/155 E 1000/24 - 126/155

136 75 E 1000/22 - 136/  75 E 1000/24 - 136/  75
95 E 1000/22 - 136/  95 E 1000/24 - 136/  95

115 E 1000/22 - 136/115 E 1000/24 - 136/115
155 E 1000/22 - 136/155 E 1000/24 - 136/155
195 E 1000/22 - 136/195 E 1000/24 - 136/195

156 95 E 1000/22 - 156/  95 E 1000/24 - 156/  95
115 E 1000/22 - 156/115 E 1000/24 - 156/115
155 E 1000/22 - 156/155 E 1000/24 - 156/155

6 7 9 47 42 30 27 55 E 1000/30 -   27/  55 32 E 1000/32 -   27/  55
75 E 1000/30 -   27/  75 E 1000/32 -   27/  75
95 E 1000/30 -   27/  95 E 1000/32 -   27/  95

115 E 1000/30 -   27/115 E 1000/32 -   27/115
155 E 1000/30 -   27/155 E 1000/32 -   27/155
195 E 1000/30 -   27/195 E 1000/32 -   27/195
235 E 1000/30 -   27/235 E 1000/32 -   27/235
275 E 1000/30 -   27/275 E 1000/32 -   27/275

36 55 E 1000/30 -   36/  55 E 1000/32 -   36/  55
75 E 1000/30 -   36/  75 E 1000/32 -   36/  75
95 E 1000/30 -   36/  95 E 1000/32 -   36/  95

115 E 1000/30 -   36/115 E 1000/32 -   36/115
155 E 1000/30 -   36/155 E 1000/32 -   36/155
195 E 1000/30 -   36/195 E 1000/32 -   36/195
235 E 1000/30 -   36/235 E 1000/32 -   36/235
275 E 1000/30 -   36/275 E 1000/32 -   36/275

46 55 E 1000/30 -   46/  55 E 1000/32 -   46/  55
75 E 1000/30 -   46/  75 E 1000/32 -   46/  75
95 E 1000/30 -   46/  95 E 1000/32 -   46/  95

115 E 1000/30 -   46/115 E 1000/32 -   46/115
155 E 1000/30 -   46/155 E 1000/32 -   46/155
195 E 1000/30 -   46/195 E 1000/32 -   46/195
235 E 1000/30 -   46/235 E 1000/32 -   46/235
275 E 1000/30 -   46/275 E 1000/32 -   46/275

56 55 E 1000/30 -   56/  55 E 1000/32 -   56/  55
75 E 1000/30 -   56/  75 E 1000/32 -   56/  75
95 E 1000/30 -   56/  95 E 1000/32 -   56/  95

115 E 1000/30 -   56/115 E 1000/32 -   56/115
155 E 1000/30 -   56/155 E 1000/32 -   56/155



3

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 9 47 42 30 56 195 E 1000/30 -   56/195 32 E 1000/32 -   56/195

235 E 1000/30 -   56/235 E 1000/32 -   56/235
275 E 1000/30 -   56/275 E 1000/32 -   56/275
295 E 1000/30 -   56/295 E 1000/32 -   56/295

66 55 E 1000/30 -   66/  55 E 1000/32 -   66/  55
75 E 1000/30 -   66/  75 E 1000/32 -   66/  75
95 E 1000/30 -   66/  95 E 1000/32 -   66/  95

115 E 1000/30 -   66/115 E 1000/32 -   66/115
155 E 1000/30 -   66/155 E 1000/32 -   66/155
195 E 1000/30 -   66/195 E 1000/32 -   66/195
235 E 1000/30 -   66/235 E 1000/32 -   66/235
275 E 1000/30 -   66/275 E 1000/32 -   66/275
295 E 1000/30 -   66/295 E 1000/32 -   66/295

76 55 E 1000/30 -   76/  55 E 1000/32 -   76/  55
75 E 1000/30 -   76/  75 E 1000/32 -   76/  75
95 E 1000/30 -   76/  95 E 1000/32 -   76/  95

115 E 1000/30 -   76/115 E 1000/32 -   76/115
155 E 1000/30 -   76/155 E 1000/32 -   76/155
195 E 1000/30 -   76/195 E 1000/32 -   76/195
235 E 1000/30 -   76/235 E 1000/32 -   76/235
275 E 1000/30 -   76/275 E 1000/32 -   76/275

86 55 E 1000/30 -   86/  55 E 1000/32 -   86/  55
75 E 1000/30 -   86/  75 E 1000/32 -   86/  75
95 E 1000/30 -   86/  95 E 1000/32 -   86/  95

115 E 1000/30 -   86/115 E 1000/32 -   86/115
155 E 1000/30 -   86/155 E 1000/32 -   86/155
195 E 1000/30 -   86/195 E 1000/32 -   86/195
235 E 1000/30 -   86/235 E 1000/32 -   86/235
275 E 1000/30 -   86/275 E 1000/32 -   86/275

96 55 E 1000/30 -   96/  55 E 1000/32 -   96/  55
75 E 1000/30 -   96/  75 E 1000/32 -   96/  75
95 E 1000/30 -   96/  95 E 1000/32 -   96/  95

115 E 1000/30 -   96/115 E 1000/32 -   96/115
155 E 1000/30 -   96/155 E 1000/32 -   96/155
195 E 1000/30 -   96/195 E 1000/32 -   96/195
235 E 1000/30 -   96/235 E 1000/32 -   96/235
275 E 1000/30 -   96/275 E 1000/32 -   96/275
295 E 1000/30 -   96/295 E 1000/32 -   96/295

106 75 E 1000/30 - 106/  75 E 1000/32 - 106/  75
95 E 1000/30 - 106/  95 E 1000/32 - 106/  95

115 E 1000/30 - 106/115 E 1000/32 - 106/115
155 E 1000/30 - 106/155 E 1000/32 - 106/155
195 E 1000/30 - 106/195 E 1000/32 - 106/195

116 75 E 1000/30 - 116/  75 E 1000/32 - 116/  75
95 E 1000/30 - 116/  95 E 1000/32 - 116/  95

115 E 1000/30 - 116/115 E 1000/32 - 116/115
155 E 1000/30 - 116/155 E 1000/32 - 116/155
195 E 1000/30 - 116/195 E 1000/32 - 116/195
235 E 1000/30 - 116/235 E 1000/32 - 116/235
275 E 1000/30 - 116/275 E 1000/32 - 116/275
295 E 1000/30 - 116/295 E 1000/32 - 116/295

126 75 E 1000/30 - 126/  75 E 1000/32 - 126/  75
95 E 1000/30 - 126/  95 E 1000/32 - 126/  95

115 E 1000/30 - 126/115 E 1000/32 - 126/115
155 E 1000/30 - 126/155 E 1000/32 - 126/155
195 E 1000/30 - 126/195 E 1000/32 - 126/195

136 75 E 1000/30 - 136/  75 E 1000/32 - 136/  75
95 E 1000/30 - 136/  95 E 1000/32 - 136/  95

115 E 1000/30 - 136/115 E 1000/32 - 136/115
155 E 1000/30 - 136/155 E 1000/32 - 136/155
195 E 1000/30 - 136/195 E 1000/32 - 136/195
235 E 1000/30 - 136/235 E 1000/32 - 136/235
275 E 1000/30 - 136/275 E 1000/32 - 136/275

156 95 E 1000/30 - 156/  95 E 1000/32 - 156/  95
115 E 1000/30 - 156/115 E 1000/32 - 156/115
155 E 1000/30 - 156/155 E 1000/32 - 156/155
195 E 1000/30 - 156/195 E 1000/32 - 156/195
235 E 1000/30 - 156/235 E 1000/32 - 156/235

176 115 E 1000/30 - 176/115 E 1000/32 - 176/115
155 E 1000/30 - 176/155 E 1000/32 - 176/155
195 E 1000/30 - 176/195 E 1000/32 - 176/195
235 E 1000/30 - 176/235 E 1000/32 - 176/235

196 115 E 1000/30 - 196/115 E 1000/32 - 196/115
155 E 1000/30 - 196/155 E 1000/32 - 196/155
195 E 1000/30 - 196/195 E 1000/32 - 196/195
235 E 1000/30 - 196/235 E 1000/32 - 196/235

10 10 12 59 54 40 36 75 E 1000/40 -   36/  75 42 E 1000/42 -   36/  75
95 E 1000/40 -   36/  95 E 1000/42 -   36/  95

115 E 1000/40 -   36/115 E 1000/42 -   36/115
155 E 1000/40 -   36/155 E 1000/42 -   36/155

46 75 E 1000/40 -   46/  75 E 1000/42 -   46/  75
95 E 1000/40 -   46/  95 E 1000/42 -   46/  95

115 E 1000/40 -   46/115 E 1000/42 -   46/115
155 E 1000/40 -   46/155 E 1000/42 -   46/155

56 75 E 1000/40 -   56/  75 E 1000/42 -   56/  75
95 E 1000/40 -   56/  95 E 1000/42 -   56/  95

115 E 1000/40 -   56/115 E 1000/42 -   56/115
155 E 1000/40 -   56/155 E 1000/42 -   56/155

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
10 10 12 59 54 40 56 195 E 1000/40 -   56/195 42 E 1000/42 -   56/195

235 E 1000/40 -   56/235 E 1000/42 -   56/235
66 75 E 1000/40 -   66/  75 E 1000/42 -   66/  75

95 E 1000/40 -   66/  95 E 1000/42 -   66/  95
115 E 1000/40 -   66/115 E 1000/42 -   66/115
155 E 1000/40 -   66/155 E 1000/42 -   66/155
195 E 1000/40 -   66/195 E 1000/42 -   66/195

76 75 E 1000/40 -   76/  75 E 1000/42 -   76/  75
95 E 1000/40 -   76/  95 E 1000/42 -   76/  95

115 E 1000/40 -   76/115 E 1000/42 -   76/115
155 E 1000/40 -   76/155 E 1000/42 -   76/155
195 E 1000/40 -   76/195 E 1000/42 -   76/195

86 75 E 1000/40 -   86/  75 E 1000/42 -   86/  75
95 E 1000/40 -   86/  95 E 1000/42 -   86/  95

115 E 1000/40 -   86/115 E 1000/42 -   86/115
155 E 1000/40 -   86/155 E 1000/42 -   86/155
195 E 1000/40 -   86/195 E 1000/42 -   86/195

96 75 E 1000/40 -   96/  75 E 1000/42 -   96/  75
95 E 1000/40 -   96/  95 E 1000/42 -   96/  95

115 E 1000/40 -   96/115 E 1000/42 -   96/115
155 E 1000/40 -   96/155 E 1000/42 -   96/155
195 E 1000/40 -   96/195 E 1000/42 -   96/195
235 E 1000/40 -   96/235 E 1000/42 -   96/235
275 E 1000/40 -   96/275 E 1000/42 -   96/275

106 75 E 1000/40 - 106/  75 E 1000/42 - 106/  75
95 E 1000/40 - 106/  95 E 1000/42 - 106/  95

115 E 1000/40 - 106/115 E 1000/42 - 106/115
155 E 1000/40 - 106/155 E 1000/42 - 106/155
195 E 1000/40 - 106/195 E 1000/42 - 106/195

116 75 E 1000/40 - 116/  75 E 1000/42 - 116/  75
95 E 1000/40 - 116/  95 E 1000/42 - 116/  95

115 E 1000/40 - 116/115 E 1000/42 - 116/115
155 E 1000/40 - 116/155 E 1000/42 - 116/155
195 E 1000/40 - 116/195 E 1000/42 - 116/195
235 E 1000/40 - 116/235 E 1000/42 - 116/235
275 E 1000/40 - 116/275 E 1000/42 - 116/275

136 95 E 1000/40 - 136/  95 E 1000/42 - 136/  95
115 E 1000/40 - 136/115 E 1000/42 - 136/115
155 E 1000/40 - 136/155 E 1000/42 - 136/155
195 E 1000/40 - 136/195 E 1000/42 - 136/195
235 E 1000/40 - 136/235 E 1000/42 - 136/235
275 E 1000/40 - 136/275 E 1000/42 - 136/275

156 95 E 1000/40 - 156/  95 E 1000/42 - 156/  95
115 E 1000/40 - 156/115 E 1000/42 - 156/115
155 E 1000/40 - 156/155 E 1000/42 - 156/155
195 E 1000/40 - 156/195 E 1000/42 - 156/195
235 E 1000/40 - 156/235 E 1000/42 - 156/235

176 115 E 1000/40 - 176/115 E 1000/42 - 176/115
155 E 1000/40 - 176/155 E 1000/42 - 176/155
195 E 1000/40 - 176/195 E 1000/42 - 176/195
235 E 1000/40 - 176/235 E 1000/42 - 176/235
275 E 1000/40 - 176/275 E 1000/42 - 176/275

196 115 E 1000/40 - 196/115 E 1000/42 - 196/115
155 E 1000/40 - 196/155 E 1000/42 - 196/155
195 E 1000/40 - 196/195 E 1000/42 - 196/195
235 E 1000/40 - 196/235 E 1000/42 - 196/235
275 E 1000/40 - 196/275 E 1000/42 - 196/275

216 155 E 1000/40 - 216/155 E 1000/42 - 216/155
195 E 1000/40 - 216/195 E 1000/42 - 216/195
215 E 1000/40 - 216/215 E 1000/42 - 216/215

236 155 E 1000/40 - 236/155 E 1000/42 - 236/155
205 E 1000/40 - 236/205 E 1000/42 - 236/205
235 E 1000/40 - 236/235 E 1000/42 - 236/235

246 215 E 1000/40 - 246/215 E 1000/42 - 246/215
245 E 1000/40 - 246/245 E 1000/42 - 246/245

256 155 E 1000/40 - 256/155 E 1000/42 - 256/155
215 E 1000/40 - 256/215 E 1000/42 - 256/215
255 E 1000/40 - 256/255 E 1000/42 - 256/255

10 10 12 71 66 50 56 75 E 1000/50 -   56/  75 52 E 1000/52 -   56/  75
95 E 1000/50 -   56/  95 E 1000/52 -   56/  95

115 E 1000/50 -   56/115 E 1000/52 -   56/115
155 E 1000/50 -   56/155 E 1000/52 -   56/155

66 95 E 1000/50 -   66/  95 E 1000/52 -   66/  95
115 E 1000/50 -   66/115 E 1000/52 -   66/115
155 E 1000/50 -   66/155 E 1000/52 -   66/155

76 95 E 1000/50 -   76/  95 E 1000/52 -   76/  95
115 E 1000/50 -   76/115 E 1000/52 -   76/115
155 E 1000/50 -   76/155 E 1000/52 -   76/155
195 E 1000/50 -   76/195 E 1000/52 -   76/195

86 115 E 1000/50 -   86/115 E 1000/52 -   86/115
155 E 1000/50 -   86/155 E 1000/52 -   86/155

96 95 E 1000/50 -   96/  95 E 1000/52 -   96/  95
115 E 1000/50 -   96/115 E 1000/52 -   96/115
155 E 1000/50 -   96/155 E 1000/52 -   96/155
195 E 1000/50 -   96/195 E 1000/52 -   96/195

116 115 E 1000/50 - 116/115 E 1000/52 - 116/115
155 E 1000/50 - 116/155 E 1000/52 - 116/155
195 E 1000/50 - 116/195 E 1000/52 - 116/195



4

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
10 10 12 71 66 50 136 115 E 1000/50 - 136/115 52 E 1000/52 - 136/115

155 E 1000/50 - 136/155 E 1000/52 - 136/155
195 E 1000/50 - 136/195 E 1000/52 - 136/195

156 135 E 1000/50 - 156/135 E 1000/52 - 156/135
155 E 1000/50 - 156/155 E 1000/52 - 156/155
195 E 1000/50 - 156/195 E 1000/52 - 156/195

176 155 E 1000/50 - 176/155 E 1000/52 - 176/155
195 E 1000/50 - 176/195 E 1000/52 - 176/195
235 E 1000/50 - 176/235 E 1000/52 - 176/235

196 155 E 1000/50 - 196/155 E 1000/52 - 196/155
195 E 1000/50 - 196/195 E 1000/52 - 196/195
235 E 1000/50 - 196/235 E 1000/52 - 196/235

216 155 E 1000/50 - 216/155 E 1000/52 - 216/155
195 E 1000/50 - 216/195 E 1000/52 - 216/195
235 E 1000/50 - 216/235 E 1000/52 - 216/235

236 155 E 1000/50 - 236/155 E 1000/52 - 236/155
195 E 1000/50 - 236/195 E 1000/52 - 236/195
235 E 1000/50 - 236/235 E 1000/52 - 236/235
275 E 1000/50 - 236/275 E 1000/52 - 236/275

256 155 E 1000/50 - 256/155 E 1000/52 - 256/155
195 E 1000/50 - 256/195 E 1000/52 - 256/195
235 E 1000/50 - 256/235 E 1000/52 - 256/235
275 E 1000/50 - 256/275 E 1000/52 - 256/275



1

E 1002 DLC

Führungssäule mit Zentrierbund,  
ohne Schmiernuten, DLC - beschichtet 

Guide pillar with centring collar, 
without oil grooves, DLC coated

Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC
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l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
3 4 3 16 14 9 22 35 E 1002 DLC/  9 -   22/  35 10 E 1002 DLC/10 -   22/  35

27 E 1002 DLC/  9 -   27/  35 E 1002 DLC/10 -   27/  35
36 E 1002 DLC/  9 -   36/  35 E 1002 DLC/10 -   36/  35
46 55 E 1002 DLC/  9 -   46/  55 E 1002 DLC/10 -   46/  55

6 5 9 25 20 14 22 25 E 1002 DLC/14 -   22/  25 15 E 1002 DLC/15 -   22/  25
35 E 1002 DLC/14 -   22/  35 E 1002 DLC/15 -   22/  35
55 E 1002 DLC/14 -   22/  55 E 1002 DLC/15 -   22/  55
75 E 1002 DLC/14 -   22/  75 E 1002 DLC/15 -   22/  75

27 25 E 1002 DLC/14 -   27/  25 E 1002 DLC/15 -   27/  25
35 E 1002 DLC/14 -   27/  35 E 1002 DLC/15 -   27/  35
55 E 1002 DLC/14 -   27/  55 E 1002 DLC/15 -   27/  55
75 E 1002 DLC/14 -   27/  75 E 1002 DLC/15 -   27/  75
95 E 1002 DLC/14 -   27/  95 E 1002 DLC/15 -   27/  95

36 35 E 1002 DLC/14 -   36/  35 E 1002 DLC/15 -   36/  35
55 E 1002 DLC/14 -   36/  55 E 1002 DLC/15 -   36/  55
75 E 1002 DLC/14 -   36/  75 E 1002 DLC/15 -   36/  75
95 E 1002 DLC/14 -   36/  95 E 1002 DLC/15 -   36/  95

115 E 1002 DLC/14 -   36/115 E 1002 DLC/15 -   36/115
46 35 E 1002 DLC/14 -   46/  35 E 1002 DLC/15 -   46/  35

55 E 1002 DLC/14 -   46/  55 E 1002 DLC/15 -   46/  55
75 E 1002 DLC/14 -   46/  75 E 1002 DLC/15 -   46/  75
95 E 1002 DLC/14 -   46/  95 E 1002 DLC/15 -   46/  95

56 35 E 1002 DLC/14 -   56/  35 E 1002 DLC/15 -   56/  35
55 E 1002 DLC/14 -   56/  55 E 1002 DLC/15 -   56/  55
75 E 1002 DLC/14 -   56/  75 E 1002 DLC/15 -   56/  75
95 E 1002 DLC/14 -   56/  95 E 1002 DLC/15 -   56/  95

66 35 E 1002 DLC/14 -   66/  35 E 1002 DLC/15 -   66/  35
55 E 1002 DLC/14 -   66/  55 E 1002 DLC/15 -   66/  55
75 E 1002 DLC/14 -   66/  75 E 1002 DLC/15 -   66/  75
95 E 1002 DLC/14 -   66/  95 E 1002 DLC/15 -   66/  95

76 55 E 1002 DLC/14 -   76/  55 E 1002 DLC/15 -   76/  55
75 E 1002 DLC/14 -   76/  75 E 1002 DLC/15 -   76/  75
95 E 1002 DLC/14 -   76/  95 E 1002 DLC/15 -   76/  95

6 7 9 31 26 18 22 35 E 1002 DLC/18 -   22/  35 20 E 1002 DLC/20 -   22/  35
55 E 1002 DLC/18 -   22/  55 E 1002 DLC/20 -   22/  55
75 E 1002 DLC/18 -   22/  75 E 1002 DLC/20 -   22/  75

27 35 E 1002 DLC/18 -   27/  35 E 1002 DLC/20 -   27/  35
55 E 1002 DLC/18 -   27/  55 E 1002 DLC/20 -   27/  55
75 E 1002 DLC/18 -   27/  75 E 1002 DLC/20 -   27/  75
95 E 1002 DLC/18 -   27/  95 E 1002 DLC/20 -   27/  95

115 E 1002 DLC/18 -   27/115 E 1002 DLC/20 -   27/115
36 35 E 1002 DLC/18 -   36/  35 E 1002 DLC/20 -   36/  35

55 E 1002 DLC/18 -   36/  55 E 1002 DLC/20 -   36/  55
75 E 1002 DLC/18 -   36/  75 E 1002 DLC/20 -   36/  75
95 E 1002 DLC/18 -   36/  95 E 1002 DLC/20 -   36/  95

115 E 1002 DLC/18 -   36/115 E 1002 DLC/20 -   36/115
135 E 1002 DLC/18 -   36/135 E 1002 DLC/20 -   36/135

46 35 E 1002 DLC/18 -   46/  35 E 1002 DLC/20 -   46/  35
55 E 1002 DLC/18 -   46/  55 E 1002 DLC/20 -   46/  55
75 E 1002 DLC/18 -   46/  75 E 1002 DLC/20 -   46/  75
95 E 1002 DLC/18 -   46/  95 E 1002 DLC/20 -   46/  95

115 E 1002 DLC/18 -   46/115 E 1002 DLC/20 -   46/115
135 E 1002 DLC/18 -   46/135 E 1002 DLC/20 -   46/135

56 35 E 1002 DLC/18 -   56/  35 E 1002 DLC/20 -   56/  35
55 E 1002 DLC/18 -   56/  55 E 1002 DLC/20 -   56/  55
75 E 1002 DLC/18 -   56/  75 E 1002 DLC/20 -   56/  75
95 E 1002 DLC/18 -   56/  95 E 1002 DLC/20 -   56/  95

115 E 1002 DLC/18 -   56/115 E 1002 DLC/20 -   56/115
66 35 E 1002 DLC/18 -   66/  35 E 1002 DLC/20 -   66/  35

55 E 1002 DLC/18 -   66/  55 E 1002 DLC/20 -   66/  55
75 E 1002 DLC/18 -   66/  75 E 1002 DLC/20 -   66/  75

 F Zwei Passdurchmesser für einfache 
Montage und festen Sitz 

 F Two fitting diameters for easy 
installation and a tight fit

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 9 31 26 18 66 95 E 1002 DLC/18 -   66/  95 20 E 1002 DLC/20 -   66/  95

115 E 1002 DLC/18 -   66/115 E 1002 DLC/20 -   66/115
76 55 E 1002 DLC/18 -   76/  55 E 1002 DLC/20 -   76/  55

75 E 1002 DLC/18 -   76/  75 E 1002 DLC/20 -   76/  75
95 E 1002 DLC/18 -   76/  95 E 1002 DLC/20 -   76/  95

115 E 1002 DLC/18 -   76/115 E 1002 DLC/20 -   76/115
86 55 E 1002 DLC/18 -   86/  55 E 1002 DLC/20 -   86/  55

75 E 1002 DLC/18 -   86/  75 E 1002 DLC/20 -   86/  75
95 E 1002 DLC/18 -   86/  95 E 1002 DLC/20 -   86/  95

115 E 1002 DLC/18 -   86/115 E 1002 DLC/20 -   86/115
96 55 E 1002 DLC/18 -   96/  55 E 1002 DLC/20 -   96/  55

75 E 1002 DLC/18 -   96/  75 E 1002 DLC/20 -   96/  75
95 E 1002 DLC/18 -   96/  95 E 1002 DLC/20 -   96/  95

6 7 9 35 30 22 27 35 E 1002 DLC/22 -   27/  35 24 E 1002 DLC/24 -   27/  35
55 E 1002 DLC/22 -   27/  55 E 1002 DLC/24 -   27/  55
75 E 1002 DLC/22 -   27/  75 E 1002 DLC/24 -   27/  75
95 E 1002 DLC/22 -   27/  95 E 1002 DLC/24 -   27/  95

115 E 1002 DLC/22 -   27/115 E 1002 DLC/24 -   27/115
155 E 1002 DLC/22 -   27/155 E 1002 DLC/24 -   27/155
195 E 1002 DLC/22 -   27/195 E 1002 DLC/24 -   27/195

36 35 E 1002 DLC/22 -   36/  35 E 1002 DLC/24 -   36/  35
55 E 1002 DLC/22 -   36/  55 E 1002 DLC/24 -   36/  55
75 E 1002 DLC/22 -   36/  75 E 1002 DLC/24 -   36/  75
95 E 1002 DLC/22 -   36/  95 E 1002 DLC/24 -   36/  95

115 E 1002 DLC/22 -   36/115 E 1002 DLC/24 -   36/115
155 E 1002 DLC/22 -   36/155 E 1002 DLC/24 -   36/155
195 E 1002 DLC/22 -   36/195 E 1002 DLC/24 -   36/195

46 35 E 1002 DLC/22 -   46/  35 E 1002 DLC/24 -   46/  35
55 E 1002 DLC/22 -   46/  55 E 1002 DLC/24 -   46/  55
75 E 1002 DLC/22 -   46/  75 E 1002 DLC/24 -   46/  75
95 E 1002 DLC/22 -   46/  95 E 1002 DLC/24 -   46/  95

115 E 1002 DLC/22 -   46/115 E 1002 DLC/24 -   46/115
155 E 1002 DLC/22 -   46/155 E 1002 DLC/24 -   46/155
195 E 1002 DLC/22 -   46/195 E 1002 DLC/24 -   46/195

56 35 E 1002 DLC/22 -   56/  35 E 1002 DLC/24 -   56/  35
55 E 1002 DLC/22 -   56/  55 E 1002 DLC/24 -   56/  55
75 E 1002 DLC/22 -   56/  75 E 1002 DLC/24 -   56/  75
95 E 1002 DLC/22 -   56/  95 E 1002 DLC/24 -   56/  95

115 E 1002 DLC/22 -   56/115 E 1002 DLC/24 -   56/115
155 E 1002 DLC/22 -   56/155 E 1002 DLC/24 -   56/155
195 E 1002 DLC/22 -   56/195 E 1002 DLC/24 -   56/195

66 55 E 1002 DLC/22 -   66/  55 E 1002 DLC/24 -   66/  55
75 E 1002 DLC/22 -   66/  75 E 1002 DLC/24 -   66/  75
95 E 1002 DLC/22 -   66/  95 E 1002 DLC/24 -   66/  95

115 E 1002 DLC/22 -   66/115 E 1002 DLC/24 -   66/115
155 E 1002 DLC/22 -   66/155 E 1002 DLC/24 -   66/155
195 E 1002 DLC/22 -   66/195 E 1002 DLC/24 -   66/195

76 55 E 1002 DLC/22 -   76/  55 E 1002 DLC/24 -   76/  55
75 E 1002 DLC/22 -   76/  75 E 1002 DLC/24 -   76/  75
95 E 1002 DLC/22 -   76/  95 E 1002 DLC/24 -   76/  95

115 E 1002 DLC/22 -   76/115 E 1002 DLC/24 -   76/115
135 E 1002 DLC/22 -   76/135 E 1002 DLC/24 -   76/135
155 E 1002 DLC/22 -   76/155 E 1002 DLC/24 -   76/155

86 55 E 1002 DLC/22 -   86/  55 E 1002 DLC/24 -   86/  55
75 E 1002 DLC/22 -   86/  75 E 1002 DLC/24 -   86/  75
95 E 1002 DLC/22 -   86/  95 E 1002 DLC/24 -   86/  95

115 E 1002 DLC/22 -   86/115 E 1002 DLC/24 -   86/115
135 E 1002 DLC/22 -   86/135 E 1002 DLC/24 -   86/135
155 E 1002 DLC/22 -   86/155 E 1002 DLC/24 -   86/155
195 E 1002 DLC/22 -   86/195 E 1002 DLC/24 -   86/195

96 55 E 1002 DLC/22 -   96/  55 E 1002 DLC/24 -   96/  55



2

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 9 35 30 22 96 75 E 1002 DLC/22 -   96/  75 24 E 1002 DLC/24 -   96/  75

95 E 1002 DLC/22 -   96/  95 E 1002 DLC/24 -   96/  95
115 E 1002 DLC/22 -   96/115 E 1002 DLC/24 -   96/115
135 E 1002 DLC/22 -   96/135 E 1002 DLC/24 -   96/135
155 E 1002 DLC/22 -   96/155 E 1002 DLC/24 -   96/155
195 E 1002 DLC/22 -   96/195 E 1002 DLC/24 -   96/195

116 55 E 1002 DLC/22 - 116/  55 E 1002 DLC/24 - 116/  55
75 E 1002 DLC/22 - 116/  75 E 1002 DLC/24 - 116/  75
95 E 1002 DLC/22 - 116/  95 E 1002 DLC/24 - 116/  95

115 E 1002 DLC/22 - 116/115 E 1002 DLC/24 - 116/115
135 E 1002 DLC/22 - 116/135 E 1002 DLC/24 - 116/135
155 E 1002 DLC/22 - 116/155 E 1002 DLC/24 - 116/155

136 75 E 1002 DLC/22 - 136/  75 E 1002 DLC/24 - 136/  75
95 E 1002 DLC/22 - 136/  95 E 1002 DLC/24 - 136/  95

115 E 1002 DLC/22 - 136/115 E 1002 DLC/24 - 136/115
156 E 1002 DLC/22 - 156/115 E 1002 DLC/24 - 156/115

6 7 9 47 42 30 36 55 E 1002 DLC/30 -   36/  55 32 E 1002 DLC/32 -   36/  55
75 E 1002 DLC/30 -   36/  75 E 1002 DLC/32 -   36/  75
95 E 1002 DLC/30 -   36/  95 E 1002 DLC/32 -   36/  95

115 E 1002 DLC/30 -   36/115 E 1002 DLC/32 -   36/115
155 E 1002 DLC/30 -   36/155 E 1002 DLC/32 -   36/155
195 E 1002 DLC/30 -   36/195 E 1002 DLC/32 -   36/195

46 55 E 1002 DLC/30 -   46/  55 E 1002 DLC/32 -   46/  55
75 E 1002 DLC/30 -   46/  75 E 1002 DLC/32 -   46/  75
95 E 1002 DLC/30 -   46/  95 E 1002 DLC/32 -   46/  95

115 E 1002 DLC/30 -   46/115 E 1002 DLC/32 -   46/115
155 E 1002 DLC/30 -   46/155 E 1002 DLC/32 -   46/155
195 E 1002 DLC/30 -   46/195 E 1002 DLC/32 -   46/195
235 E 1002 DLC/30 -   46/235 E 1002 DLC/32 -   46/235

56 55 E 1002 DLC/30 -   56/  55 E 1002 DLC/32 -   56/  55
75 E 1002 DLC/30 -   56/  75 E 1002 DLC/32 -   56/  75
95 E 1002 DLC/30 -   56/  95 E 1002 DLC/32 -   56/  95

115 E 1002 DLC/30 -   56/115 E 1002 DLC/32 -   56/115
155 E 1002 DLC/30 -   56/155 E 1002 DLC/32 -   56/155
195 E 1002 DLC/30 -   56/195 E 1002 DLC/32 -   56/195
235 E 1002 DLC/30 -   56/235 E 1002 DLC/32 -   56/235

66 55 E 1002 DLC/30 -   66/  55 E 1002 DLC/32 -   66/  55
75 E 1002 DLC/30 -   66/  75 E 1002 DLC/32 -   66/  75
95 E 1002 DLC/30 -   66/  95 E 1002 DLC/32 -   66/  95

115 E 1002 DLC/30 -   66/115 E 1002 DLC/32 -   66/115
155 E 1002 DLC/30 -   66/155 E 1002 DLC/32 -   66/155
195 E 1002 DLC/30 -   66/195 E 1002 DLC/32 -   66/195
235 E 1002 DLC/30 -   66/235 E 1002 DLC/32 -   66/235

76 55 E 1002 DLC/30 -   76/  55 E 1002 DLC/32 -   76/  55
75 E 1002 DLC/30 -   76/  75 E 1002 DLC/32 -   76/  75
95 E 1002 DLC/30 -   76/  95 E 1002 DLC/32 -   76/  95

115 E 1002 DLC/30 -   76/115 E 1002 DLC/32 -   76/115
155 E 1002 DLC/30 -   76/155 E 1002 DLC/32 -   76/155
195 E 1002 DLC/30 -   76/195 E 1002 DLC/32 -   76/195
235 E 1002 DLC/30 -   76/235 E 1002 DLC/32 -   76/235

86 55 E 1002 DLC/30 -   86/  55 E 1002 DLC/32 -   86/  55
75 E 1002 DLC/30 -   86/  75 E 1002 DLC/32 -   86/  75
95 E 1002 DLC/30 -   86/  95 E 1002 DLC/32 -   86/  95

115 E 1002 DLC/30 -   86/115 E 1002 DLC/32 -   86/115
155 E 1002 DLC/30 -   86/155 E 1002 DLC/32 -   86/155
195 E 1002 DLC/30 -   86/195 E 1002 DLC/32 -   86/195
235 E 1002 DLC/30 -   86/235 E 1002 DLC/32 -   86/235

96 75 E 1002 DLC/30 -   96/  75 E 1002 DLC/32 -   96/  75
95 E 1002 DLC/30 -   96/  95 E 1002 DLC/32 -   96/  95

115 E 1002 DLC/30 -   96/115 E 1002 DLC/32 -   96/115
155 E 1002 DLC/30 -   96/155 E 1002 DLC/32 -   96/155
195 E 1002 DLC/30 -   96/195 E 1002 DLC/32 -   96/195
235 E 1002 DLC/30 -   96/235 E 1002 DLC/32 -   96/235

116 75 E 1002 DLC/30 - 116/  75 E 1002 DLC/32 - 116/  75
95 E 1002 DLC/30 - 116/  95 E 1002 DLC/32 - 116/  95

115 E 1002 DLC/30 - 116/115 E 1002 DLC/32 - 116/115
155 E 1002 DLC/30 - 116/155 E 1002 DLC/32 - 116/155
195 E 1002 DLC/30 - 116/195 E 1002 DLC/32 - 116/195
235 E 1002 DLC/30 - 116/235 E 1002 DLC/32 - 116/235

136 95 E 1002 DLC/30 - 136/  95 E 1002 DLC/32 - 136/  95
115 E 1002 DLC/30 - 136/115 E 1002 DLC/32 - 136/115
155 E 1002 DLC/30 - 136/155 E 1002 DLC/32 - 136/155
195 E 1002 DLC/30 - 136/195 E 1002 DLC/32 - 136/195
235 E 1002 DLC/30 - 136/235 E 1002 DLC/32 - 136/235

156 95 E 1002 DLC/30 - 156/  95 E 1002 DLC/32 - 156/  95
115 E 1002 DLC/30 - 156/115 E 1002 DLC/32 - 156/115
155 E 1002 DLC/30 - 156/155 E 1002 DLC/32 - 156/155

176 115 E 1002 DLC/30 - 176/115 E 1002 DLC/32 - 176/115
155 E 1002 DLC/30 - 176/155 E 1002 DLC/32 - 176/155
195 E 1002 DLC/30 - 176/195 E 1002 DLC/32 - 176/195

196 115 E 1002 DLC/30 - 196/115 E 1002 DLC/32 - 196/115
155 E 1002 DLC/30 - 196/155 E 1002 DLC/32 - 196/155
195 E 1002 DLC/30 - 196/195 E 1002 DLC/32 - 196/195

10 10 12 59 54 40 66 75 E 1002 DLC/40 -   66/  75 42 E 1002 DLC/42 -   66/  75
95 E 1002 DLC/40 -   66/  95 E 1002 DLC/42 -   66/  95

115 E 1002 DLC/40 -   66/115 E 1002 DLC/42 -   66/115
155 E 1002 DLC/40 -   66/155 E 1002 DLC/42 -   66/155

76 75 E 1002 DLC/40 -   76/  75 E 1002 DLC/42 -   76/  75

l3 l4 l5 d3d1d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
10 10 12 59 54 40 76 95 E 1002 DLC/40 -   76/  95 42 E 1002 DLC/42 -   76/  95

115 E 1002 DLC/40 -   76/115 E 1002 DLC/42 -   76/115
155 E 1002 DLC/40 -   76/155 E 1002 DLC/42 -   76/155
195 E 1002 DLC/40 -   76/195 E 1002 DLC/42 -   76/195

86 75 E 1002 DLC/40 -   86/  75 E 1002 DLC/42 -   86/  75
95 E 1002 DLC/40 -   86/  95 E 1002 DLC/42 -   86/  95

115 E 1002 DLC/40 -   86/115 E 1002 DLC/42 -   86/115
155 E 1002 DLC/40 -   86/155 E 1002 DLC/42 -   86/155

96 95 E 1002 DLC/40 -   96/  95 E 1002 DLC/42 -   96/  95
115 E 1002 DLC/40 -   96/115 E 1002 DLC/42 -   96/115
155 E 1002 DLC/40 -   96/155 E 1002 DLC/42 -   96/155
195 E 1002 DLC/40 -   96/195 E 1002 DLC/42 -   96/195
235 E 1002 DLC/40 -   96/235 E 1002 DLC/42 -   96/235

116 95 E 1002 DLC/40 - 116/  95 E 1002 DLC/42 - 116/  95
115 E 1002 DLC/40 - 116/115 E 1002 DLC/42 - 116/115
155 E 1002 DLC/40 - 116/155 E 1002 DLC/42 - 116/155
195 E 1002 DLC/40 - 116/195 E 1002 DLC/42 - 116/195
235 E 1002 DLC/40 - 116/235 E 1002 DLC/42 - 116/235

136 95 E 1002 DLC/40 - 136/  95 E 1002 DLC/42 - 136/  95
115 E 1002 DLC/40 - 136/115 E 1002 DLC/42 - 136/115
155 E 1002 DLC/40 - 136/155 E 1002 DLC/42 - 136/155
195 E 1002 DLC/40 - 136/195 E 1002 DLC/42 - 136/195
235 E 1002 DLC/40 - 136/235 E 1002 DLC/42 - 136/235

156 115 E 1002 DLC/40 - 156/115 E 1002 DLC/42 - 156/115
155 E 1002 DLC/40 - 156/155 E 1002 DLC/42 - 156/155
195 E 1002 DLC/40 - 156/195 E 1002 DLC/42 - 156/195

176 115 E 1002 DLC/40 - 176/115 E 1002 DLC/42 - 176/115
155 E 1002 DLC/40 - 176/155 E 1002 DLC/42 - 176/155
195 E 1002 DLC/40 - 176/195 E 1002 DLC/42 - 176/195

196 155 E 1002 DLC/40 - 196/155 E 1002 DLC/42 - 196/155
195 E 1002 DLC/40 - 196/195 E 1002 DLC/42 - 196/195
235 E 1002 DLC/40 - 196/235 E 1002 DLC/42 - 196/235



1

E 1010
Führungssäule ohne Zentrierbund 

Guide pillar without centring collar
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Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC
l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
3 4 16 14 9 12 25 E 1010/  9 -   12/  25 10 E 1010/10 -   12/  25

35 E 1010/  9 -   12/  35 E 1010/10 -   12/  35
55 E 1010/  9 -   12/  55 E 1010/10 -   12/  55

17 25 E 1010/  9 -   17/  25 E 1010/10 -   17/  25
35 E 1010/  9 -   17/  35 E 1010/10 -   17/  35
55 E 1010/  9 -   17/  55 E 1010/10 -   17/  55

22 25 E 1010/  9 -   22/  25 E 1010/10 -   22/  25
35 E 1010/  9 -   22/  35 E 1010/10 -   22/  35
55 E 1010/  9 -   22/  55 E 1010/10 -   22/  55
75 E 1010/  9 -   22/  75 E 1010/10 -   22/  75

27 25 E 1010/  9 -   27/  25 E 1010/10 -   27/  25
35 E 1010/  9 -   27/  35 E 1010/10 -   27/  35
55 E 1010/  9 -   27/  55 E 1010/10 -   27/  55
75 E 1010/  9 -   27/  75 E 1010/10 -   27/  75

36 25 E 1010/  9 -   36/  25 E 1010/10 -   36/  25
35 E 1010/  9 -   36/  35 E 1010/10 -   36/  35
55 E 1010/  9 -   36/  55 E 1010/10 -   36/  55
75 E 1010/  9 -   36/  75 E 1010/10 -   36/  75

46 35 E 1010/  9 -   46/  35 E 1010/10 -   46/  35
55 E 1010/  9 -   46/  55 E 1010/10 -   46/  55
75 E 1010/  9 -   46/  75 E 1010/10 -   46/  75

56 35 E 1010/  9 -   56/  35 E 1010/10 -   56/  35
55 E 1010/  9 -   56/  55 E 1010/10 -   56/  55
75 E 1010/  9 -   56/  75 E 1010/10 -   56/  75

6 5 25 20 14 17 35 E 1010/14 -   17/  35 15 E 1010/15 -   17/  35
55 E 1010/14 -   17/  55 E 1010/15 -   17/  55
75 E 1010/14 -   17/  75 E 1010/15 -   17/  75
95 E 1010/14 -   17/  95 E 1010/15 -   17/  95

22 25 E 1010/14 -   22/  25 E 1010/15 -   22/  25
35 E 1010/14 -   22/  35 E 1010/15 -   22/  35
55 E 1010/14 -   22/  55 E 1010/15 -   22/  55
75 E 1010/14 -   22/  75 E 1010/15 -   22/  75
95 E 1010/14 -   22/  95 E 1010/15 -   22/  95

115 E 1010/14 -   22/115 E 1010/15 -   22/115
27 25 E 1010/14 -   27/  25 E 1010/15 -   27/  25

35 E 1010/14 -   27/  35 E 1010/15 -   27/  35
55 E 1010/14 -   27/  55 E 1010/15 -   27/  55
75 E 1010/14 -   27/  75 E 1010/15 -   27/  75
95 E 1010/14 -   27/  95 E 1010/15 -   27/  95

115 E 1010/14 -   27/115 E 1010/15 -   27/115
135 E 1010/14 -   27/135 E 1010/15 -   27/135
155 E 1010/14 -   27/155 E 1010/15 -   27/155

36 25 E 1010/14 -   36/  25 E 1010/15 -   36/  25
35 E 1010/14 -   36/  35 E 1010/15 -   36/  35
55 E 1010/14 -   36/  55 E 1010/15 -   36/  55
75 E 1010/14 -   36/  75 E 1010/15 -   36/  75
95 E 1010/14 -   36/  95 E 1010/15 -   36/  95

115 E 1010/14 -   36/115 E 1010/15 -   36/115
135 E 1010/14 -   36/135 E 1010/15 -   36/135

46 35 E 1010/14 -   46/  35 E 1010/15 -   46/  35
55 E 1010/14 -   46/  55 E 1010/15 -   46/  55
75 E 1010/14 -   46/  75 E 1010/15 -   46/  75
95 E 1010/14 -   46/  95 E 1010/15 -   46/  95

115 E 1010/14 -   46/115 E 1010/15 -   46/115
135 E 1010/14 -   46/135 E 1010/15 -   46/135

56 35 E 1010/14 -   56/  35 E 1010/15 -   56/  35
55 E 1010/14 -   56/  55 E 1010/15 -   56/  55
75 E 1010/14 -   56/  75 E 1010/15 -   56/  75
95 E 1010/14 -   56/  95 E 1010/15 -   56/  95

66 55 E 1010/14 -   66/  55 E 1010/15 -   66/  55
75 E 1010/14 -   66/  75 E 1010/15 -   66/  75

 F Zwei Passdurchmesser für einfache 
Montage und festen Sitz 

 F Two fitting diameters for easy 
installation and a tight fit

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 5 25 20 14 66 95 E 1010/14 -   66/  95 15 E 1010/15 -   66/  95

76 55 E 1010/14 -   76/  55 E 1010/15 -   76/  55
75 E 1010/14 -   76/  75 E 1010/15 -   76/  75
95 E 1010/14 -   76/  95 E 1010/15 -   76/  95

86 55 E 1010/14 -   86/  55 E 1010/15 -   86/  55
75 E 1010/14 -   86/  75 E 1010/15 -   86/  75
95 E 1010/14 -   86/  95 E 1010/15 -   86/  95

96 55 E 1010/14 -   96/  55 E 1010/15 -   96/  55
75 E 1010/14 -   96/  75 E 1010/15 -   96/  75
95 E 1010/14 -   96/  95 E 1010/15 -   96/  95

6 7 31 26 18 17 35 E 1010/18 -   17/  35 20 E 1010/20 -   17/  35
55 E 1010/18 -   17/  55 E 1010/20 -   17/  55
75 E 1010/18 -   17/  75 E 1010/20 -   17/  75
95 E 1010/18 -   17/  95 E 1010/20 -   17/  95

22 35 E 1010/18 -   22/  35 E 1010/20 -   22/  35
55 E 1010/18 -   22/  55 E 1010/20 -   22/  55
75 E 1010/18 -   22/  75 E 1010/20 -   22/  75
95 E 1010/18 -   22/  95 E 1010/20 -   22/  95

27 35 E 1010/18 -   27/  35 E 1010/20 -   27/  35
55 E 1010/18 -   27/  55 E 1010/20 -   27/  55
75 E 1010/18 -   27/  75 E 1010/20 -   27/  75
95 E 1010/18 -   27/  95 E 1010/20 -   27/  95

115 E 1010/18 -   27/115 E 1010/20 -   27/115
135 E 1010/18 -   27/135 E 1010/20 -   27/135
155 E 1010/18 -   27/155 E 1010/20 -   27/155
195 E 1010/18 -   27/195 E 1010/20 -   27/195
235 E 1010/18 -   27/235 E 1010/20 -   27/235

36 35 E 1010/18 -   36/  35 E 1010/20 -   36/  35
55 E 1010/18 -   36/  55 E 1010/20 -   36/  55
75 E 1010/18 -   36/  75 E 1010/20 -   36/  75
95 E 1010/18 -   36/  95 E 1010/20 -   36/  95

115 E 1010/18 -   36/115 E 1010/20 -   36/115
135 E 1010/18 -   36/135 E 1010/20 -   36/135
155 E 1010/18 -   36/155 E 1010/20 -   36/155
195 E 1010/18 -   36/195 E 1010/20 -   36/195
235 E 1010/18 -   36/235 E 1010/20 -   36/235

46 35 E 1010/18 -   46/  35 E 1010/20 -   46/  35
55 E 1010/18 -   46/  55 E 1010/20 -   46/  55
75 E 1010/18 -   46/  75 E 1010/20 -   46/  75
95 E 1010/18 -   46/  95 E 1010/20 -   46/  95

115 E 1010/18 -   46/115 E 1010/20 -   46/115
155 E 1010/18 -   46/155 E 1010/20 -   46/155
195 E 1010/18 -   46/195 E 1010/20 -   46/195
235 E 1010/18 -   46/235 E 1010/20 -   46/235

56 35 E 1010/18 -   56/  35 E 1010/20 -   56/  35
55 E 1010/18 -   56/  55 E 1010/20 -   56/  55
75 E 1010/18 -   56/  75 E 1010/20 -   56/  75
95 E 1010/18 -   56/  95 E 1010/20 -   56/  95

115 E 1010/18 -   56/115 E 1010/20 -   56/115
135 E 1010/18 -   56/135 E 1010/20 -   56/135

66 35 E 1010/18 -   66/  35 E 1010/20 -   66/  35
55 E 1010/18 -   66/  55 E 1010/20 -   66/  55
75 E 1010/18 -   66/  75 E 1010/20 -   66/  75
95 E 1010/18 -   66/  95 E 1010/20 -   66/  95

115 E 1010/18 -   66/115 E 1010/20 -   66/115
135 E 1010/18 -   66/135 E 1010/20 -   66/135
155 E 1010/18 -   66/155 E 1010/20 -   66/155

76 55 E 1010/18 -   76/  55 E 1010/20 -   76/  55
75 E 1010/18 -   76/  75 E 1010/20 -   76/  75
95 E 1010/18 -   76/  95 E 1010/20 -   76/  95

115 E 1010/18 -   76/115 E 1010/20 -   76/115



2

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 31 26 18 76 135 E 1010/18 -   76/135 20 E 1010/20 -   76/135

155 E 1010/18 -   76/155 E 1010/20 -   76/155
195 E 1010/18 -   76/195 E 1010/20 -   76/195

86 55 E 1010/18 -   86/  55 E 1010/20 -   86/  55
75 E 1010/18 -   86/  75 E 1010/20 -   86/  75
95 E 1010/18 -   86/  95 E 1010/20 -   86/  95

115 E 1010/18 -   86/115 E 1010/20 -   86/115
135 E 1010/18 -   86/135 E 1010/20 -   86/135
155 E 1010/18 -   86/155 E 1010/20 -   86/155
195 E 1010/18 -   86/195 E 1010/20 -   86/195

96 55 E 1010/18 -   96/  55 E 1010/20 -   96/  55
75 E 1010/18 -   96/  75 E 1010/20 -   96/  75
95 E 1010/18 -   96/  95 E 1010/20 -   96/  95

115 E 1010/18 -   96/115 E 1010/20 -   96/115
106 55 E 1010/18 - 106/  55 E 1010/20 - 106/  55

75 E 1010/18 - 106/  75 E 1010/20 - 106/  75
95 E 1010/18 - 106/  95 E 1010/20 - 106/  95

115 E 1010/18 - 106/115 E 1010/20 - 106/115
116 75 E 1010/18 - 116/  75 E 1010/20 - 116/  75

95 E 1010/18 - 116/  95 E 1010/20 - 116/  95
115 E 1010/18 - 116/115 E 1010/20 - 116/115

6 7 35 30 22 22 35 E 1010/22 -   22/  35 24 E 1010/24 -   22/  35
55 E 1010/22 -   22/  55 E 1010/24 -   22/  55
75 E 1010/22 -   22/  75 E 1010/24 -   22/  75
95 E 1010/22 -   22/  95 E 1010/24 -   22/  95

115 E 1010/22 -   22/115 E 1010/24 -   22/115
27 35 E 1010/22 -   27/  35 E 1010/24 -   27/  35

55 E 1010/22 -   27/  55 E 1010/24 -   27/  55
75 E 1010/22 -   27/  75 E 1010/24 -   27/  75
95 E 1010/22 -   27/  95 E 1010/24 -   27/  95

115 E 1010/22 -   27/115 E 1010/24 -   27/115
155 E 1010/22 -   27/155 E 1010/24 -   27/155
195 E 1010/22 -   27/195 E 1010/24 -   27/195
235 E 1010/22 -   27/235 E 1010/24 -   27/235
275 E 1010/22 -   27/275 E 1010/24 -   27/275

36 35 E 1010/22 -   36/  35 E 1010/24 -   36/  35
55 E 1010/22 -   36/  55 E 1010/24 -   36/  55
75 E 1010/22 -   36/  75 E 1010/24 -   36/  75
95 E 1010/22 -   36/  95 E 1010/24 -   36/  95

115 E 1010/22 -   36/115 E 1010/24 -   36/115
155 E 1010/22 -   36/155 E 1010/24 -   36/155
195 E 1010/22 -   36/195 E 1010/24 -   36/195
235 E 1010/22 -   36/235 E 1010/24 -   36/235
275 E 1010/22 -   36/275 E 1010/24 -   36/275

46 35 E 1010/22 -   46/  35 E 1010/24 -   46/  35
55 E 1010/22 -   46/  55 E 1010/24 -   46/  55
75 E 1010/22 -   46/  75 E 1010/24 -   46/  75
95 E 1010/22 -   46/  95 E 1010/24 -   46/  95

115 E 1010/22 -   46/115 E 1010/24 -   46/115
155 E 1010/22 -   46/155 E 1010/24 -   46/155
195 E 1010/22 -   46/195 E 1010/24 -   46/195
235 E 1010/22 -   46/235 E 1010/24 -   46/235
275 E 1010/22 -   46/275 E 1010/24 -   46/275

56 35 E 1010/22 -   56/  35 E 1010/24 -   56/  35
55 E 1010/22 -   56/  55 E 1010/24 -   56/  55
75 E 1010/22 -   56/  75 E 1010/24 -   56/  75
95 E 1010/22 -   56/  95 E 1010/24 -   56/  95

115 E 1010/22 -   56/115 E 1010/24 -   56/115
155 E 1010/22 -   56/155 E 1010/24 -   56/155
195 E 1010/22 -   56/195 E 1010/24 -   56/195
235 E 1010/22 -   56/235 E 1010/24 -   56/235

66 55 E 1010/22 -   66/  55 E 1010/24 -   66/  55
75 E 1010/22 -   66/  75 E 1010/24 -   66/  75
95 E 1010/22 -   66/  95 E 1010/24 -   66/  95

115 E 1010/22 -   66/115 E 1010/24 -   66/115
155 E 1010/22 -   66/155 E 1010/24 -   66/155
195 E 1010/22 -   66/195 E 1010/24 -   66/195

76 55 E 1010/22 -   76/  55 E 1010/24 -   76/  55
75 E 1010/22 -   76/  75 E 1010/24 -   76/  75
95 E 1010/22 -   76/  95 E 1010/24 -   76/  95

115 E 1010/22 -   76/115 E 1010/24 -   76/115
135 E 1010/22 -   76/135 E 1010/24 -   76/135
155 E 1010/22 -   76/155 E 1010/24 -   76/155

86 55 E 1010/22 -   86/  55 E 1010/24 -   86/  55
75 E 1010/22 -   86/  75 E 1010/24 -   86/  75
95 E 1010/22 -   86/  95 E 1010/24 -   86/  95

115 E 1010/22 -   86/115 E 1010/24 -   86/115
135 E 1010/22 -   86/135 E 1010/24 -   86/135
155 E 1010/22 -   86/155 E 1010/24 -   86/155
195 E 1010/22 -   86/195 E 1010/24 -   86/195

96 55 E 1010/22 -   96/  55 E 1010/24 -   96/  55
75 E 1010/22 -   96/  75 E 1010/24 -   96/  75
95 E 1010/22 -   96/  95 E 1010/24 -   96/  95

115 E 1010/22 -   96/115 E 1010/24 -   96/115
135 E 1010/22 -   96/135 E 1010/24 -   96/135
155 E 1010/22 -   96/155 E 1010/24 -   96/155
195 E 1010/22 -   96/195 E 1010/24 -   96/195

106 75 E 1010/22 - 106/  75 E 1010/24 - 106/  75

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 35 30 22106 95 E 1010/22 - 106/  95 24 E 1010/24 - 106/  95

115 E 1010/22 - 106/115 E 1010/24 - 106/115
135 E 1010/22 - 106/135 E 1010/24 - 106/135

116 75 E 1010/22 - 116/  75 E 1010/24 - 116/  75
95 E 1010/22 - 116/  95 E 1010/24 - 116/  95

115 E 1010/22 - 116/115 E 1010/24 - 116/115
135 E 1010/22 - 116/135 E 1010/24 - 116/135
155 E 1010/22 - 116/155 E 1010/24 - 116/155
195 E 1010/22 - 116/195 E 1010/24 - 116/195

136 95 E 1010/22 - 136/  95 E 1010/24 - 136/  95
115 E 1010/22 - 136/115 E 1010/24 - 136/115
155 E 1010/22 - 136/155 E 1010/24 - 136/155

156115 E 1010/22 - 156/115 E 1010/24 - 156/115
155 E 1010/22 - 156/155 E 1010/24 - 156/155

6 7 47 42 30 27 55 E 1010/30 -   27/  55 32 E 1010/32 -   27/  55
75 E 1010/30 -   27/  75 E 1010/32 -   27/  75
95 E 1010/30 -   27/  95 E 1010/32 -   27/  95

115 E 1010/30 -   27/115 E 1010/32 -   27/115
155 E 1010/30 -   27/155 E 1010/32 -   27/155
195 E 1010/30 -   27/195 E 1010/32 -   27/195
235 E 1010/30 -   27/235 E 1010/32 -   27/235

36 55 E 1010/30 -   36/  55 E 1010/32 -   36/  55
75 E 1010/30 -   36/  75 E 1010/32 -   36/  75
95 E 1010/30 -   36/  95 E 1010/32 -   36/  95

115 E 1010/30 -   36/115 E 1010/32 -   36/115
155 E 1010/30 -   36/155 E 1010/32 -   36/155
195 E 1010/30 -   36/195 E 1010/32 -   36/195
235 E 1010/30 -   36/235 E 1010/32 -   36/235

46 55 E 1010/30 -   46/  55 E 1010/32 -   46/  55
75 E 1010/30 -   46/  75 E 1010/32 -   46/  75
95 E 1010/30 -   46/  95 E 1010/32 -   46/  95

115 E 1010/30 -   46/115 E 1010/32 -   46/115
155 E 1010/30 -   46/155 E 1010/32 -   46/155
195 E 1010/30 -   46/195 E 1010/32 -   46/195
235 E 1010/30 -   46/235 E 1010/32 -   46/235
275 E 1010/30 -   46/275 E 1010/32 -   46/275

56 55 E 1010/30 -   56/  55 E 1010/32 -   56/  55
75 E 1010/30 -   56/  75 E 1010/32 -   56/  75
95 E 1010/30 -   56/  95 E 1010/32 -   56/  95

115 E 1010/30 -   56/115 E 1010/32 -   56/115
155 E 1010/30 -   56/155 E 1010/32 -   56/155
195 E 1010/30 -   56/195 E 1010/32 -   56/195
235 E 1010/30 -   56/235 E 1010/32 -   56/235

66 55 E 1010/30 -   66/  55 E 1010/32 -   66/  55
75 E 1010/30 -   66/  75 E 1010/32 -   66/  75
95 E 1010/30 -   66/  95 E 1010/32 -   66/  95

115 E 1010/30 -   66/115 E 1010/32 -   66/115
155 E 1010/30 -   66/155 E 1010/32 -   66/155
195 E 1010/30 -   66/195 E 1010/32 -   66/195
235 E 1010/30 -   66/235 E 1010/32 -   66/235

76 55 E 1010/30 -   76/  55 E 1010/32 -   76/  55
75 E 1010/30 -   76/  75 E 1010/32 -   76/  75
95 E 1010/30 -   76/  95 E 1010/32 -   76/  95

115 E 1010/30 -   76/115 E 1010/32 -   76/115
155 E 1010/30 -   76/155 E 1010/32 -   76/155
195 E 1010/30 -   76/195 E 1010/32 -   76/195

86 55 E 1010/30 -   86/  55 E 1010/32 -   86/  55
75 E 1010/30 -   86/  75 E 1010/32 -   86/  75
95 E 1010/30 -   86/  95 E 1010/32 -   86/  95

115 E 1010/30 -   86/115 E 1010/32 -   86/115
155 E 1010/30 -   86/155 E 1010/32 -   86/155
195 E 1010/30 -   86/195 E 1010/32 -   86/195
235 E 1010/30 -   86/235 E 1010/32 -   86/235

96 75 E 1010/30 -   96/  75 E 1010/32 -   96/  75
95 E 1010/30 -   96/  95 E 1010/32 -   96/  95

115 E 1010/30 -   96/115 E 1010/32 -   96/115
155 E 1010/30 -   96/155 E 1010/32 -   96/155
195 E 1010/30 -   96/195 E 1010/32 -   96/195
235 E 1010/30 -   96/235 E 1010/32 -   96/235

106 75 E 1010/30 - 106/  75 E 1010/32 - 106/  75
95 E 1010/30 - 106/  95 E 1010/32 - 106/  95

115 E 1010/30 - 106/115 E 1010/32 - 106/115
155 E 1010/30 - 106/155 E 1010/32 - 106/155
195 E 1010/30 - 106/195 E 1010/32 - 106/195

116 75 E 1010/30 - 116/  75 E 1010/32 - 116/  75
95 E 1010/30 - 116/  95 E 1010/32 - 116/  95

115 E 1010/30 - 116/115 E 1010/32 - 116/115
155 E 1010/30 - 116/155 E 1010/32 - 116/155
195 E 1010/30 - 116/195 E 1010/32 - 116/195

136 95 E 1010/30 - 136/  95 E 1010/32 - 136/  95
115 E 1010/30 - 136/115 E 1010/32 - 136/115
155 E 1010/30 - 136/155 E 1010/32 - 136/155
195 E 1010/30 - 136/195 E 1010/32 - 136/195

156 95 E 1010/30 - 156/  95 E 1010/32 - 156/  95
115 E 1010/30 - 156/115 E 1010/32 - 156/115
155 E 1010/30 - 156/155 E 1010/32 - 156/155

176115 E 1010/30 - 176/115 E 1010/32 - 176/115
155 E 1010/30 - 176/155 E 1010/32 - 176/155



3

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 47 42 30176195 E 1010/30 - 176/195 32 E 1010/32 - 176/195

196115 E 1010/30 - 196/115 E 1010/32 - 196/115
155 E 1010/30 - 196/155 E 1010/32 - 196/155
195 E 1010/30 - 196/195 E 1010/32 - 196/195

10 10 59 54 40 36 75 E 1010/40 -   36/  75 42 E 1010/42 -   36/  75
95 E 1010/40 -   36/  95 E 1010/42 -   36/  95

115 E 1010/40 -   36/115 E 1010/42 -   36/115
155 E 1010/40 -   36/155 E 1010/42 -   36/155

46 75 E 1010/40 -   46/  75 E 1010/42 -   46/  75
95 E 1010/40 -   46/  95 E 1010/42 -   46/  95

115 E 1010/40 -   46/115 E 1010/42 -   46/115
155 E 1010/40 -   46/155 E 1010/42 -   46/155

56 75 E 1010/40 -   56/  75 E 1010/42 -   56/  75
95 E 1010/40 -   56/  95 E 1010/42 -   56/  95

115 E 1010/40 -   56/115 E 1010/42 -   56/115
155 E 1010/40 -   56/155 E 1010/42 -   56/155
195 E 1010/40 -   56/195 E 1010/42 -   56/195

66 75 E 1010/40 -   66/  75 E 1010/42 -   66/  75
95 E 1010/40 -   66/  95 E 1010/42 -   66/  95

115 E 1010/40 -   66/115 E 1010/42 -   66/115
155 E 1010/40 -   66/155 E 1010/42 -   66/155

76 75 E 1010/40 -   76/  75 E 1010/42 -   76/  75
95 E 1010/40 -   76/  95 E 1010/42 -   76/  95

115 E 1010/40 -   76/115 E 1010/42 -   76/115
155 E 1010/40 -   76/155 E 1010/42 -   76/155
195 E 1010/40 -   76/195 E 1010/42 -   76/195

86 75 E 1010/40 -   86/  75 E 1010/42 -   86/  75
95 E 1010/40 -   86/  95 E 1010/42 -   86/  95

115 E 1010/40 -   86/115 E 1010/42 -   86/115
155 E 1010/40 -   86/155 E 1010/42 -   86/155

96 75 E 1010/40 -   96/  75 E 1010/42 -   96/  75
95 E 1010/40 -   96/  95 E 1010/42 -   96/  95

115 E 1010/40 -   96/115 E 1010/42 -   96/115
155 E 1010/40 -   96/155 E 1010/42 -   96/155
195 E 1010/40 -   96/195 E 1010/42 -   96/195

106 75 E 1010/40 - 106/  75 E 1010/42 - 106/  75
95 E 1010/40 - 106/  95 E 1010/42 - 106/  95

115 E 1010/40 - 106/115 E 1010/42 - 106/115
155 E 1010/40 - 106/155 E 1010/42 - 106/155
195 E 1010/40 - 106/195 E 1010/42 - 106/195

116 75 E 1010/40 - 116/  75 E 1010/42 - 116/  75
95 E 1010/40 - 116/  95 E 1010/42 - 116/  95

115 E 1010/40 - 116/115 E 1010/42 - 116/115
155 E 1010/40 - 116/155 E 1010/42 - 116/155
195 E 1010/40 - 116/195 E 1010/42 - 116/195
235 E 1010/40 - 116/235 E 1010/42 - 116/235

136 95 E 1010/40 - 136/  95 E 1010/42 - 136/  95
115 E 1010/40 - 136/115 E 1010/42 - 136/115
155 E 1010/40 - 136/155 E 1010/42 - 136/155
195 E 1010/40 - 136/195 E 1010/42 - 136/195

156115 E 1010/40 - 156/115 E 1010/42 - 156/115
155 E 1010/40 - 156/155 E 1010/42 - 156/155
195 E 1010/40 - 156/195 E 1010/42 - 156/195

176115 E 1010/40 - 176/115 E 1010/42 - 176/115
155 E 1010/40 - 176/155 E 1010/42 - 176/155
195 E 1010/40 - 176/195 E 1010/42 - 176/195

196115 E 1010/40 - 196/115 E 1010/42 - 196/115
155 E 1010/40 - 196/155 E 1010/42 - 196/155
195 E 1010/40 - 196/195 E 1010/42 - 196/195
235 E 1010/40 - 196/235 E 1010/42 - 196/235

216155 E 1010/40 - 216/155 E 1010/42 - 216/155
195 E 1010/40 - 216/195 E 1010/42 - 216/195
215 E 1010/40 - 216/215 E 1010/42 - 216/215

236205 E 1010/40 - 236/205 E 1010/42 - 236/205
235 E 1010/40 - 236/235 E 1010/42 - 236/235

246215 E 1010/40 - 246/215 E 1010/42 - 246/215
245 E 1010/40 - 246/245 E 1010/42 - 246/245

256215 E 1010/40 - 256/215 E 1010/42 - 256/215
255 E 1010/40 - 256/255 E 1010/42 - 256/255

10 10 71 66 50 56 95 E 1010/50 -   56/  95 52 E 1010/52 -   56/  95
155 E 1010/50 -   56/155 E 1010/52 -   56/155

66 95 E 1010/50 -   66/  95 E 1010/52 -   66/  95
115 E 1010/50 -   66/115 E 1010/52 -   66/115
155 E 1010/50 -   66/155 E 1010/52 -   66/155

76 95 E 1010/50 -   76/  95 E 1010/52 -   76/  95
115 E 1010/50 -   76/115 E 1010/52 -   76/115
135 E 1010/50 -   76/135 E 1010/52 -   76/135
155 E 1010/50 -   76/155 E 1010/52 -   76/155
175 E 1010/50 -   76/175 E 1010/52 -   76/175
195 E 1010/50 -   76/195 E 1010/52 -   76/195

86 75 E 1010/50 -   86/  75 E 1010/52 -   86/  75
95 E 1010/50 -   86/  95 E 1010/52 -   86/  95

115 E 1010/50 -   86/115 E 1010/52 -   86/115
155 E 1010/50 -   86/155 E 1010/52 -   86/155

96 95 E 1010/50 -   96/  95 E 1010/52 -   96/  95
115 E 1010/50 -   96/115 E 1010/52 -   96/115
135 E 1010/50 -   96/135 E 1010/52 -   96/135
155 E 1010/50 -   96/155 E 1010/52 -   96/155

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
10 10 71 66 50 96 175 E 1010/50 -   96/175 52 E 1010/52 -   96/175

195 E 1010/50 -   96/195 E 1010/52 -   96/195
215 E 1010/50 -   96/215 E 1010/52 -   96/215

116115 E 1010/50 - 116/115 E 1010/52 - 116/115
135 E 1010/50 - 116/135 E 1010/52 - 116/135
155 E 1010/50 - 116/155 E 1010/52 - 116/155
175 E 1010/50 - 116/175 E 1010/52 - 116/175
195 E 1010/50 - 116/195 E 1010/52 - 116/195
215 E 1010/50 - 116/215 E 1010/52 - 116/215

136115 E 1010/50 - 136/115 E 1010/52 - 136/115
135 E 1010/50 - 136/135 E 1010/52 - 136/135
155 E 1010/50 - 136/155 E 1010/52 - 136/155
175 E 1010/50 - 136/175 E 1010/52 - 136/175
195 E 1010/50 - 136/195 E 1010/52 - 136/195
215 E 1010/50 - 136/215 E 1010/52 - 136/215

156135 E 1010/50 - 156/135 E 1010/52 - 156/135
155 E 1010/50 - 156/155 E 1010/52 - 156/155
175 E 1010/50 - 156/175 E 1010/52 - 156/175
195 E 1010/50 - 156/195 E 1010/52 - 156/195
215 E 1010/50 - 156/215 E 1010/52 - 156/215

176155 E 1010/50 - 176/155 E 1010/52 - 176/155
175 E 1010/50 - 176/175 E 1010/52 - 176/175
195 E 1010/50 - 176/195 E 1010/52 - 176/195
215 E 1010/50 - 176/215 E 1010/52 - 176/215
245 E 1010/50 - 176/245 E 1010/52 - 176/245

196155 E 1010/50 - 196/155 E 1010/52 - 196/155
175 E 1010/50 - 196/175 E 1010/52 - 196/175
195 E 1010/50 - 196/195 E 1010/52 - 196/195
215 E 1010/50 - 196/215 E 1010/52 - 196/215
245 E 1010/50 - 196/245 E 1010/52 - 196/245

216155 E 1010/50 - 216/155 E 1010/52 - 216/155
175 E 1010/50 - 216/175 E 1010/52 - 216/175
195 E 1010/50 - 216/195 E 1010/52 - 216/195
215 E 1010/50 - 216/215 E 1010/52 - 216/215
245 E 1010/50 - 216/245 E 1010/52 - 216/245

236175 E 1010/50 - 236/175 E 1010/52 - 236/175
195 E 1010/50 - 236/195 E 1010/52 - 236/195
215 E 1010/50 - 236/215 E 1010/52 - 236/215
245 E 1010/50 - 236/245 E 1010/52 - 236/245

246175 E 1010/50 - 246/175 E 1010/52 - 246/175
195 E 1010/50 - 246/195 E 1010/52 - 246/195
215 E 1010/50 - 246/215 E 1010/52 - 246/215
245 E 1010/50 - 246/245 E 1010/52 - 246/245

256175 E 1010/50 - 256/175 E 1010/52 - 256/175
195 E 1010/50 - 256/195 E 1010/52 - 256/195
215 E 1010/50 - 256/215 E 1010/52 - 256/215
245 E 1010/50 - 256/245 E 1010/52 - 256/245



1

E 1012 DLC

Führungssäule ohne Zentrierbund,  
ohne Schmiernuten, DLC - beschichtet 

Guide pillar without centring collar,  
without oil grooves, DLC coated

Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC
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beschichtet 
coated

DLC

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 5 25 20 14 22 35 E 1012 DLC/14 -   22/  35 15 E 1012 DLC/15 -   22/  35

55 E 1012 DLC/14 -   22/  55 E 1012 DLC/15 -   22/  55
75 E 1012 DLC/14 -   22/  75 E 1012 DLC/15 -   22/  75
95 E 1012 DLC/14 -   22/  95 E 1012 DLC/15 -   22/  95

27 35 E 1012 DLC/14 -   27/  35 E 1012 DLC/15 -   27/  35
55 E 1012 DLC/14 -   27/  55 E 1012 DLC/15 -   27/  55
75 E 1012 DLC/14 -   27/  75 E 1012 DLC/15 -   27/  75
95 E 1012 DLC/14 -   27/  95 E 1012 DLC/15 -   27/  95

36 35 E 1012 DLC/14 -   36/  35 E 1012 DLC/15 -   36/  35
55 E 1012 DLC/14 -   36/  55 E 1012 DLC/15 -   36/  55
75 E 1012 DLC/14 -   36/  75 E 1012 DLC/15 -   36/  75
95 E 1012 DLC/14 -   36/  95 E 1012 DLC/15 -   36/  95

46 35 E 1012 DLC/14 -   46/  35 E 1012 DLC/15 -   46/  35
55 E 1012 DLC/14 -   46/  55 E 1012 DLC/15 -   46/  55
75 E 1012 DLC/14 -   46/  75 E 1012 DLC/15 -   46/  75

56 55 E 1012 DLC/14 -   56/  55 E 1012 DLC/15 -   56/  55
75 E 1012 DLC/14 -   56/  75 E 1012 DLC/15 -   56/  75

66 55 E 1012 DLC/14 -   66/  55 E 1012 DLC/15 -   66/  55
75 E 1012 DLC/14 -   66/  75 E 1012 DLC/15 -   66/  75

6 7 31 26 18 27 35 E 1012 DLC/18 -   27/  35 20 E 1012 DLC/20 -   27/  35
55 E 1012 DLC/18 -   27/  55 E 1012 DLC/20 -   27/  55
75 E 1012 DLC/18 -   27/  75 E 1012 DLC/20 -   27/  75
95 E 1012 DLC/18 -   27/  95 E 1012 DLC/20 -   27/  95

115 E 1012 DLC/18 -   27/115 E 1012 DLC/20 -   27/115
155 E 1012 DLC/18 -   27/155 E 1012 DLC/20 -   27/155

36 35 E 1012 DLC/18 -   36/  35 E 1012 DLC/20 -   36/  35
55 E 1012 DLC/18 -   36/  55 E 1012 DLC/20 -   36/  55
75 E 1012 DLC/18 -   36/  75 E 1012 DLC/20 -   36/  75
95 E 1012 DLC/18 -   36/  95 E 1012 DLC/20 -   36/  95

115 E 1012 DLC/18 -   36/115 E 1012 DLC/20 -   36/115
155 E 1012 DLC/18 -   36/155 E 1012 DLC/20 -   36/155

46 35 E 1012 DLC/18 -   46/  35 E 1012 DLC/20 -   46/  35
55 E 1012 DLC/18 -   46/  55 E 1012 DLC/20 -   46/  55
75 E 1012 DLC/18 -   46/  75 E 1012 DLC/20 -   46/  75
95 E 1012 DLC/18 -   46/  95 E 1012 DLC/20 -   46/  95

56 55 E 1012 DLC/18 -   56/  55 E 1012 DLC/20 -   56/  55
75 E 1012 DLC/18 -   56/  75 E 1012 DLC/20 -   56/  75
95 E 1012 DLC/18 -   56/  95 E 1012 DLC/20 -   56/  95

66 55 E 1012 DLC/18 -   66/  55 E 1012 DLC/20 -   66/  55
75 E 1012 DLC/18 -   66/  75 E 1012 DLC/20 -   66/  75
95 E 1012 DLC/18 -   66/  95 E 1012 DLC/20 -   66/  95

76 55 E 1012 DLC/18 -   76/  55 E 1012 DLC/20 -   76/  55
75 E 1012 DLC/18 -   76/  75 E 1012 DLC/20 -   76/  75

6 7 35 30 22 36 35 E 1012 DLC/22 -   36/  35 24 E 1012 DLC/24 -   36/  35
55 E 1012 DLC/22 -   36/  55 E 1012 DLC/24 -   36/  55
75 E 1012 DLC/22 -   36/  75 E 1012 DLC/24 -   36/  75
95 E 1012 DLC/22 -   36/  95 E 1012 DLC/24 -   36/  95

115 E 1012 DLC/22 -   36/115 E 1012 DLC/24 -   36/115
155 E 1012 DLC/22 -   36/155 E 1012 DLC/24 -   36/155
195 E 1012 DLC/22 -   36/195 E 1012 DLC/24 -   36/195
235 E 1012 DLC/22 -   36/235 E 1012 DLC/24 -   36/235

46 35 E 1012 DLC/22 -   46/  35 E 1012 DLC/24 -   46/  35
55 E 1012 DLC/22 -   46/  55 E 1012 DLC/24 -   46/  55
75 E 1012 DLC/22 -   46/  75 E 1012 DLC/24 -   46/  75
95 E 1012 DLC/22 -   46/  95 E 1012 DLC/24 -   46/  95

115 E 1012 DLC/22 -   46/115 E 1012 DLC/24 -   46/115
155 E 1012 DLC/22 -   46/155 E 1012 DLC/24 -   46/155
195 E 1012 DLC/22 -   46/195 E 1012 DLC/24 -   46/195
235 E 1012 DLC/22 -   46/235 E 1012 DLC/24 -   46/235

56 55 E 1012 DLC/22 -   56/  55 E 1012 DLC/24 -   56/  55
75 E 1012 DLC/22 -   56/  75 E 1012 DLC/24 -   56/  75
95 E 1012 DLC/22 -   56/  95 E 1012 DLC/24 -   56/  95

115 E 1012 DLC/22 -   56/115 E 1012 DLC/24 -   56/115

 F Zwei Passdurchmesser für einfache 
Montage und festen Sitz 

 F Two fitting diameters for easy 
installation and a tight fit

l3 l4 d3 d1 d2 l1 l2 Nr. / No. d2 Nr. / No.
6 7 35 30 22 56 155 E 1012 DLC/22 -   56/155 24 E 1012 DLC/24 -   56/155

66 55 E 1012 DLC/22 -   66/  55 E 1012 DLC/24 -   66/  55
75 E 1012 DLC/22 -   66/  75 E 1012 DLC/24 -   66/  75
95 E 1012 DLC/22 -   66/  95 E 1012 DLC/24 -   66/  95

115 E 1012 DLC/22 -   66/115 E 1012 DLC/24 -   66/115
76 55 E 1012 DLC/22 -   76/  55 E 1012 DLC/24 -   76/  55

75 E 1012 DLC/22 -   76/  75 E 1012 DLC/24 -   76/  75
95 E 1012 DLC/22 -   76/  95 E 1012 DLC/24 -   76/  95

115 E 1012 DLC/22 -   76/115 E 1012 DLC/24 -   76/115
86 75 E 1012 DLC/22 -   86/  75 E 1012 DLC/24 -   86/  75

95 E 1012 DLC/22 -   86/  95 E 1012 DLC/24 -   86/  95
96 75 E 1012 DLC/22 -   96/  75 E 1012 DLC/24 -   96/  75

95 E 1012 DLC/22 -   96/  95 E 1012 DLC/24 -   96/  95
6 7 47 42 30 46 55 E 1012 DLC/30 -   46/  55 32 E 1012 DLC/32 -   46/  55

75 E 1012 DLC/30 -   46/  75 E 1012 DLC/32 -   46/  75
95 E 1012 DLC/30 -   46/  95 E 1012 DLC/32 -   46/  95

115 E 1012 DLC/30 -   46/115 E 1012 DLC/32 -   46/115
155 E 1012 DLC/30 -   46/155 E 1012 DLC/32 -   46/155
195 E 1012 DLC/30 -   46/195 E 1012 DLC/32 -   46/195

56 55 E 1012 DLC/30 -   56/  55 E 1012 DLC/32 -   56/  55
75 E 1012 DLC/30 -   56/  75 E 1012 DLC/32 -   56/  75
95 E 1012 DLC/30 -   56/  95 E 1012 DLC/32 -   56/  95

115 E 1012 DLC/30 -   56/115 E 1012 DLC/32 -   56/115
155 E 1012 DLC/30 -   56/155 E 1012 DLC/32 -   56/155

66 55 E 1012 DLC/30 -   66/  55 E 1012 DLC/32 -   66/  55
75 E 1012 DLC/30 -   66/  75 E 1012 DLC/32 -   66/  75
95 E 1012 DLC/30 -   66/  95 E 1012 DLC/32 -   66/  95

115 E 1012 DLC/30 -   66/115 E 1012 DLC/32 -   66/115
155 E 1012 DLC/30 -   66/155 E 1012 DLC/32 -   66/155

76 55 E 1012 DLC/30 -   76/  55 E 1012 DLC/32 -   76/  55
75 E 1012 DLC/30 -   76/  75 E 1012 DLC/32 -   76/  75
95 E 1012 DLC/30 -   76/  95 E 1012 DLC/32 -   76/  95

115 E 1012 DLC/30 -   76/115 E 1012 DLC/32 -   76/115
155 E 1012 DLC/30 -   76/155 E 1012 DLC/32 -   76/155

86 75 E 1012 DLC/30 -   86/  75 E 1012 DLC/32 -   86/  75
95 E 1012 DLC/30 -   86/  95 E 1012 DLC/32 -   86/  95

115 E 1012 DLC/30 -   86/115 E 1012 DLC/32 -   86/115
96 75 E 1012 DLC/30 -   96/  75 E 1012 DLC/32 -   96/  75

95 E 1012 DLC/30 -   96/  95 E 1012 DLC/32 -   96/  95
115 E 1012 DLC/30 -   96/115 E 1012 DLC/32 -   96/115
155 E 1012 DLC/30 -   96/155 E 1012 DLC/32 -   96/155

116 75 E 1012 DLC/30 - 116/  75 E 1012 DLC/32 - 116/  75
115 E 1012 DLC/30 - 116/115 E 1012 DLC/32 - 116/115
155 E 1012 DLC/30 - 116/155 E 1012 DLC/32 - 116/155

136 95 E 1012 DLC/30 - 136/  95 E 1012 DLC/32 - 136/  95
115 E 1012 DLC/30 - 136/115 E 1012 DLC/32 - 136/115
155 E 1012 DLC/30 - 136/155 E 1012 DLC/32 - 136/155

156115 E 1012 DLC/30 - 156/115 E 1012 DLC/32 - 156/115
155 E 1012 DLC/30 - 156/155 E 1012 DLC/32 - 156/155

10 10 59 54 40 96 75 E 1012 DLC/40 -   96/  75 42 E 1012 DLC/42 -   96/  75
95 E 1012 DLC/40 -   96/  95 E 1012 DLC/42 -   96/  95

115 E 1012 DLC/40 -   96/115 E 1012 DLC/42 -   96/115
116 E 1012 DLC/40 - 116/115 E 1012 DLC/42 - 116/115

155 E 1012 DLC/40 - 116/155 E 1012 DLC/42 - 116/155
136115 E 1012 DLC/40 - 136/115 E 1012 DLC/42 - 136/115

155 E 1012 DLC/40 - 136/155 E 1012 DLC/42 - 136/155
156 E 1012 DLC/40 - 156/155 E 1012 DLC/42 - 156/155

195 E 1012 DLC/40 - 156/195 E 1012 DLC/42 - 156/195
196155 E 1012 DLC/40 - 196/155 E 1012 DLC/42 - 196/155

195 E 1012 DLC/40 - 196/195 E 1012 DLC/42 - 196/195



1

E 1060
Führungshülse 

Guide bush

Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC

d1
g6

d2

0.8

l +0.8
+0.3

d2 d1 l Nr. / No.
6.2 10 20 E 1060/10 x   20

30 E 1060/10 x   30
40 E 1060/10 x   40
60 E 1060/10 x   60
80 E 1060/10 x   80

100 E 1060/10 x 100
120 E 1060/10 x 120
140 E 1060/10 x 140
160 E 1060/10 x 160
180 E 1060/10 x 180

8.5 12 30 E 1060/12 x   30
40 E 1060/12 x   40
60 E 1060/12 x   60
80 E 1060/12 x   80

100 E 1060/12 x 100
120 E 1060/12 x 120
140 E 1060/12 x 140
160 E 1060/12 x 160
180 E 1060/12 x 180
200 E 1060/12 x 200

8.5 14 30 E 1060/14 x   30
40 E 1060/14 x   40
60 E 1060/14 x   60
80 E 1060/14 x   80

100 E 1060/14 x 100
120 E 1060/14 x 120
140 E 1060/14 x 140
160 E 1060/14 x 160
180 E 1060/14 x 180
200 E 1060/14 x 200
220 E 1060/14 x 220

10.5 18 40 E 1060/18 x   40
60 E 1060/18 x   60
80 E 1060/18 x   80

100 E 1060/18 x 100
120 E 1060/18 x 120
140 E 1060/18 x 140
160 E 1060/18 x 160
180 E 1060/18 x 180
200 E 1060/18 x 200
220 E 1060/18 x 220
240 E 1060/18 x 240

13 24 60 E 1060/24 x   60
80 E 1060/24 x   80

100 E 1060/24 x 100
120 E 1060/24 x 120
140 E 1060/24 x 140
160 E 1060/24 x 160
180 E 1060/24 x 180
200 E 1060/24 x 200
220 E 1060/24 x 220
240 E 1060/24 x 240



2

d2 d1 l Nr. / No.
17 30 60 E 1060/30 x   60

80 E 1060/30 x   80
100 E 1060/30 x 100
120 E 1060/30 x 120
140 E 1060/30 x 140
160 E 1060/30 x 160
180 E 1060/30 x 180
200 E 1060/30 x 200
220 E 1060/30 x 220
240 E 1060/30 x 240
280 E 1060/30 x 280
320 E 1060/30 x 320



1

E 1512
Stützbolzen mit Führungsdurchmesser abgesetzt 

Support pillar with guiding diameter, offset

Mat.: 1.1213 ≈ 60 HRC

A
0.0

1 /
 10

0

0.8

0.
8 +0.1l +0.05

A

d2

h1

f8

d1
f4

M

M h1 d2 d1 l Nr. / No.
M  8 7 14 24 36 E 1512/24x  36

46 E 1512/24x  46
56 E 1512/24x  56
66 E 1512/24x  66
76 E 1512/24x  76
86 E 1512/24x  86
96 E 1512/24x  96

116 E 1512/24x116
136 E 1512/24x136

M10 9 18 36 46 E 1512/36x  46
56 E 1512/36x  56
66 E 1512/36x  66
76 E 1512/36x  76
86 E 1512/36x  86
96 E 1512/36x  96

116 E 1512/36x116
136 E 1512/36x136

M12 10 20 48 46 E 1512/48x  46
56 E 1512/48x  56
66 E 1512/48x  66
76 E 1512/48x  76
86 E 1512/48x  86
96 E 1512/48x  96

116 E 1512/48x116
136 E 1512/48x136
156 E 1512/48x156
176 E 1512/48x176

 F Für Auswerferpaketführung 

 F For ejector set guiding

Einbauvariante 1
Types of installation 1

Einbauvariante 2
Types of installation 2

Wärmeausdehnungsunterschiede beachten!
Observe differences in thermal expansion

d2
H7

M

+2h1+0.5

d2
H7

M

+2h1+0.5

E 1121
E 1126
E 1145

 

E 1121
E 1126
E 1145

 



1

E 1513
Stützbolzen mit Führungsdurchmesser 

Support pillar with guiding diameter

Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC

d1

0.
8 +0.2l +0.1

0.0
1 /

 10
0

A

0.8

A

f4

M

M d1 l Nr. / No.
M  8 24 50 E 1513/24 x   50

60 E 1513/24 x   60
70 E 1513/24 x   70
80 E 1513/24 x   80
90 E 1513/24 x   90

100 E 1513/24 x 100
120 E 1513/24 x 120
140 E 1513/24 x 140
160 E 1513/24 x 160
180 E 1513/24 x 180
200 E 1513/24 x 200

M10 36 50 E 1513/36 x   50
60 E 1513/36 x   60
70 E 1513/36 x   70
80 E 1513/36 x   80
90 E 1513/36 x   90

100 E 1513/36 x 100
120 E 1513/36 x 120
140 E 1513/36 x 140
160 E 1513/36 x 160
180 E 1513/36 x 180
200 E 1513/36 x 200

M12 48 60 E 1513/48 x   60
70 E 1513/48 x   70
80 E 1513/48 x   80
90 E 1513/48 x   90

100 E 1513/48 x 100
120 E 1513/48 x 120
140 E 1513/48 x 140
160 E 1513/48 x 160
180 E 1513/48 x 180
200 E 1513/48 x 200

 F Für Auswerferpaketführung 

 F For ejector set guiding

Einbauvariante 1
Types of installation 1

Einbauvariante 2
Types of installation 2
Wärmeausdehnungsunterschiede beachten!
Observe differences in thermal expansion

E 1121
E 1126
E 1145

 

H7
d1

H7
d1

d2
f4

E 1121
E 1126
E 1145

 

H7
d1

H7
d1


