MULTIKUPPLUNG MIT SYSTEM EU & USA
MULTI COUPLER WITH EU / USA SYSTEM

meushurger

Standards for your success.

Rustzeitoptimierung - ein zentraler
Anschluss

Set-up optimisation - a central
connection

Fehlervermeidung - beim Risten
kein Verwechseln der Schlauche
moglich

Avoid errors - no mixing up of hoses

during set-up

Modular aufgebaut - viele Anschluss-
moglichkeiten

Modular design - many connection
options

AEmn

Einfache Umstellung auf
EU  Multikupplung, da kompatibel
i mit Einzelkupplungen

USA
EU: E 2861 & E 2871
USA: E 2862 & E 2872

Easy conversion to multi-
coupler, as it is compatible
with single couplers

EU: E 2861 & E 2871

USA: E 2862 & E 2872



meusburger

Multikupplung, System EU, werkzeugseitig
E 2861

Multi coupler, EU system, mould side

BESTELLINFORMATION BAUGRUPPE
ASSEMBLY GROUP ORDER DETAILS EU EU

E2861 / 9/ 12 V/

Baugruppe werkzeugseitig E 2861 System EU / EU System

Mould side assembly group
Nennlwe|tel Kupplung 9 DN 9mm
Nominal width of coupler
. 6 3 Kreislaufe / 3 circuits
Anschlisse s o
Number of couplers 12 6 Krels'laLjfe /6 CIrcg/ts .
20 10 Kreislaufe / 10 circuits
Ventil \'% mit Ventil / shut-off
Valve X ohne Ventil / full flow
A ohne Fittings unten / without fittings below
B 9 mitStandardtille @ 9mm / with standard nozzle @ 9mm
Anschluss Typ B 13 mit Standardtille @ 13mm / with standard nozzle @ 13mm
Connection type C 10 mit Schnellstecktille @ 10mm / with quick-fit nozzle @ 10mm

C 13 mit Schnellstecktille @ 13mm / with quick-fit nozzle @ 13mm
E3/8 mit AuBBengewinde G3/8" / with external thread G3/8"

C10

Die Komponenten werden einzeln geliefert.
The components are supplied individually.

Anschlisse 6 12 20
Number of couplers 6-fach-Platte 12-fach-Platte 20-fach-Platte
6-fold plate 12-fold plate 20-fold plate

n Hinweis zu den Typen B, C, E:
'(>_| 9" Reference to the type B, C, E:
X

Ventil
Val BaugroBe 12, 20 inkl. Verlangerungen
alve Size 12, 20 including extensions
\" m o -

mit Ventil ohne Ventil

with valve without valve E 28657
Typ
Type

1



meushurger

BESTELLINFORMATION EINZELTEILE
INDIVIDUAL PARTS ORDER DETAILS

\

O |

2

Nennweite: DN 9 mm
Nominal diameter: DN 9 mm

Dichtungen: FKM
Sealings: FKM

Beschreibung / Description X/Y

Platte fiir Multikupplung, werkzeugseitig / Plate for
multi coupler, mould side

Platte fir Multikupplung, werkzeugseitig / Plate for
multi coupler, mould side

Platte fir Multikupplung, werkzeugseitig / Plate for
multi coupler, mould side

Stecknippel fir Multikupplung, System EU / Plug for X
multi coupler, system EU \Y

Winkelstlck mit Tulle / Elbow with hose nozzle
Winkelstlck mit Schnellstecktlle / Elbow with quick-
fit hose nozzle

Winkelstlck mit Gewinde / Elbow with thread

Verlangerung / Extension

EFFPYHAER

GroBe / Size

G3/8"

G3/8", @9
G3/8", @13

G3/8", @10
G3/8", @13

G3/8"-G3/8"

G3/8"-G3/8"

90

90

90

EU EU

=
[a)
H
h1 ha |
t max. = 150°C
p max. = 16 bar
h2 b I DN n Nr./ No.
40 88 140 9 6 E 28600/ 9/ 6
40 88 190 9 12 E 28600/ 9/12
40 108 206 9 @ 20 E 28600/ 9/20
45 9 E 28610/ 9X
E 28610/ 9V
465 9 - E 28650/3/8/B 9
49 E 28650/3/8/B13
51 9 E 28651/3/8/C10
E 28651/3/8/C13
35 9 E 28652/3/8/E3/8
33 9 E 28657/3/8/3/8

Weitere MaBe finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

N

E 28600

% geuebwger | [14
© ©
%
EU
E 28610
A _
| E 28657
U -———— T S|
— ]
%DMJ Lm0
E 28650 E 28651 E 28652
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Multikupplung, System USA, werkzeugseitig

E 2862
Multi coupler, system USA, mould side
BESTELLINFORMATION BAUGRUPPE ﬁ E
ASSEMBLY GROUP ORDER DETAILS USA  USA

E2862 / 9/ 12 -V/ C10

Baugruppe werkzeugseitig E 2862 System USA / USA System

Mould side assembly group
Nennlwe|tel Kupplung 9 DN 9mm
Nominal width of coupler
. 6 3 Kreislaufe / 3 circuits
Anschlisse s o
Number of couplers 12 6 Krels'laLjfe /6 CIrcg/ts .
20 10 Kreislaufe / 10 circuits
Ventil \' mit Ventil / shut-off
Valve X ohne Ventil / full flow
A ohne Fittings unten / without fittings below
B 9 mitStandardtille @ 9mm / with standard nozzle @ 9mm
Anschluss Typ B 13 mit Standardtille @ 13mm / with standard nozzle @ 13mm
Connection type C 10 mit Schnellstecktille @ 10mm / with quick-fit nozzle @ 10mm

C 13 mit Schnellstecktille @ 13mm / with quick-fit nozzle @ 13mm
E3/8 mit AuBBengewinde G3/8" / with external thread G3/8"

Die Komponenten werden einzeln geliefert.
The components are supplied individually.

Anschlisse 6 12 20
Number of couplers 6-fach-Platte 12-fach-Platte 20-fach-Platte
6-fold plate 12-fold plate 20-fold plate

Valve

n Hinweis zu den Typen B, C, E:
‘O" 9" Reference to the type B, C, E:
Ventil
BaugroBe 12, 20 inkl. Verlangerungen
\" X X

Size 12, 20 including extensions

mit Ventil ohne Ventil
with valve without valve

Typ
Type

Typ A

1
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BESTELLINFORMATION EINZELTEILE ﬁ m
INDIVIDUAL PARTS ORDER DETAILS USA USA
n
=
(a]
o
X \' H
< O | | h1 h2
Nennweite: DN 9 mm Dichtungen: FKM t max. = 150°C
Nominal diameter: DN 9 mm Sealings: FKM p max. = 16 bar
Beschreibung / Description X/Y GroBe / Size ht h2 b I DN n Nr./ No.
Platte fiir Multikupplung, werkzeugseitig / Plate for - 90 40 88 140 9 6 E 28600/ 9/ 6
m multi coupler, mould side
Platte fir Multikupplung, werkzeugseitig / Plate for - - 90 40 88 190 9 12 E 28600/ 9/12
m multi coupler, mould side
Platte fir Multikupplung, werkzeugseitig / Plate for - - 90 40 108 206 9 20 E 28600/ 9/20
m multi coupler, mould side
Stecknippel fiir Multikupplung, System USA/ Plug for X G3/8" - - - 465 9 - E 28620/ 9X
m multi coupler, system USA \ E 28620/ 9V
Winkelstlick mit Tulle / Elbow with hose nozzle - G3/8", @9 - - - 465 9 - E 28650/3/8/B 9
m G3/8", 013 49 E 28650/3/8/813
Winkelstlck mit Schnellstecktlle / Elbow with quick- - G3/8", @10 - - - 51 9 - E 28651/3/8/C10
ﬁh fit hose nozzle G3/8", 213 E 28651/3/8/C13
Winkelstlck mit Gewinde / Elbow with thread - G3/8" - G3/8" - - - 35 9 - E 28652/3/8/E3/8
Verlangerung / Extension - G3/8" - G3/8" - - - 339 - E 28657/3/8/3/8

Weitere MaBe finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

"\ E 28600
% geuebwger | [14
© ©
L= ]
\
USA

Tm Mmoo

E 28650 E 28651 E 28652

2
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E 2871

Multikupplung, System EU, maschinenseitig

Multi coupler, system EU, machine side

BESTELLINFORMATION BAUGRUPPE
ASSEMBLY GROUP ORDER DETAILS

Baugruppe maschinenseitig
Machine side assembly group

E 2871 System EU / EU System

EU EU

E2871 / 9/ 12 -V/-XS/C10

Nennweite Kupplung

Nominal width of coupler 9 DN 9mm
N 6 3 Kreislaufe / 3 circuits
Anschlisse L L
Number of couplers 12 6 Kreislaufe / 6 circuits
coup 20 10 Kreislaufe / 10 circuits
Ventil \Y mit Ventil / shut-off
Valve X ohne Ventil / full flow

Anschluss Typ
Connection type

B 9 mitStandardtille @ 9mm / with standard nozzle @ 9mm

B 13 mit Standardtille @ 13mm / with standard nozzle @ 13mm

C 10 mit Schnellstecktille @ 10mm / with quick-fit nozzle @ 10mm
C 13 mit Schnellstecktllle @ 13mm / with quick-fit nozzle @ 13mm
D3/8 mitInnengewinde G3/8" / with internal thread G3/8"

E3/8 mit AuBBengewinde G3/8"/ with external thread G3/8"

Die Komponenten werden einzeln geliefert.
The components are supplied individually.

Anschlisse
Number of couplers

Typ
Type

1

i

6
6-fach-Platte
6-fold plate

Typ B
mit Standard Tulle
with standard nozzle

Bm

12
12-fach-Platte
12-fold plate

TypC
mit Schnellstecktille
with quick-fit nozzle

B

20
20-fach-Platte
20-fold plate

L= |

Typ D
mit Innengewinde
with internal thread

=

Typ E
mit AuBengewinde
with male thread
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BESTELLINFORMATION EINZELTEILE
INDIVIDUAL PARTS ORDER DETAILS

EU

]
= BRI
g
-
H]
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X \'
g C | h
Nennweite: DN 9 mm Dichtungen: FKM t max. = 150°C
Nominal diameter: DN 9 mm Sealings: FKM p max. = 16 bar
Beschreibung / Description X/Yy di h | i 12 DN n Nr./ No.
Platte fir Multikupplung, maschinenseitig / Plate for 68 8 140 122 76 9 6 E 28700/ 9/ 6
E multi coupler, machine side
Platte fiir Multikupplung, maschinenseitig / Plate for 68 190 122 76 9 12 E 28700/ 9/12
% multi coupler, machine side
Platte fir Multikupplung, maschinenseitig / Plate for 68 206 122 76 9 20 E 28700/ 9/20
% multi coupler, machine side
Kupplung mit Standardtiille, System EU / Coupler with X 9 58.5 9 E 28710/ 9X/B 9
mm standard nozzle, system EU 13 61 E 28710/ 9X/B13
% 9 58.5 E 28710/ 9V/B 9
13 61 E 28710/ 9v/B13
Kupplung mit Schnellstecktiille, System EU / Coupler X 10 64.5 9 E 28711/ 9X/C10
mm with quick-fit nozzle, system EU 13 E 28711/ 9X/C13
\% 10 E 28711/ 9V/C10
13 E 28711/ 9V/C13
Kupplung mit Innengewinde, System EU / Coupler X G3/8" 45 9 E 28712/ 9X/D3/8
m with female thread, system EU \% E 28712/ 9V/D3/8
Kupplung mit AuBengewinde, System EU/ Coupler =~ X G3/8" 455 9 E 28713/ 9X/E3/8
m with external thread, system EU \ E 28713/ 9V/E3/8
Griffe fiir Multikupplung / Handle for multi coupler - - - 64 - - - 9 E 28750/ 64
E 28750/ 88

3: _ :f 88

Weitere MaBe finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.

E 28750

E 28711 E 28710

E 28713 E 28712

T, —

e |

E 28700
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Multikupplung, System USA, maschinenseitig

E 2872
Multi coupler, system USA, machine side
BESTELLINFORMATION BAUGRUPPE ﬁ E
ASSEMBLY GROUP ORDER DETAILS USA  USA

E2872 / 9/ 12 -V/-XS/C10

Baugruppe maschinenseitig

A
Machine side assembly group E 2872 System USA/ USA System

Nennweite Kupplung

Nominal width of coupler 9 DN Fmm
. 6 3 Kreislaufe / 3 circuits
Anschlisse L L
Number of couplers 12 6 Kreislaufe / 6 circuits
coup 20 10 Kreislaufe / 10 circuits
Ventil \Y) mit Ventil / shut-off
Valve X ohne Ventil / full flow

B 9 mitStandardtille @ 9mm / with standard nozzle @ 9mm

B 13 mit Standardtille @ 13mm / with standard nozzle @ 13mm
Anschluss Typ C 10 mit Schnellstecktille @ 10mm / with quick-fit nozzle @ 10mm
Connection type C 13 mit Schnellstecktille @ 13mm / with quick-fit nozzle @ 13mm

D3/8 mitInnengewinde G3/8" / with internal thread G3/8"

E3/8 mit AuBengewinde G3/8"/ with external thread G3/8"

Die Komponenten werden einzeln geliefert.
The components are supplied individually.

Em EA e

Anschlisse 6 12 20
Number of couplers 6-fach-Platte 12-fach-Platte 20-fach-Platte
6-fold plate 12-fold plate 20-fold plate

Type
Typ B Typ C Typ D Typ E
mit Standard Tille mit Schnellstecktille mit Innengewinde mit AuBengewinde
with standard nozzle with quick-fit nozzle with internal thread with male thread

1
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BESTELLINFORMATION EINZELTEILE k m
INDIVIDUAL PARTS ORDER DETAILS USA USA
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Nennweite: DN 9 mm Dichtungen: FKM t max. = 150°C
Nominal diameter: DN 9 mm Sealings: FKM p max. = 16 bar
Beschreibung / Description X/Yy di h b | i 12 DN n Nr./ No.
Platte fir Multikupplung, maschinenseitig / Plate for - - 68 81 140 122 76 9 6 E 28700/ 9/ 6
E multi coupler, machine side
Platte fiir Multikupplung, maschinenseitig / Plate for - - 68 81 190 122 76 9 12 E 28700/ 9/12
% multi coupler, machine side
Platte fir Multikupplung, maschinenseitig / Plate for - - 68 103 206 122 76 9 20 E 28700/ 9/20
% multi coupler, machine side
Kupplung mit Standardtiille, System USA / Coupler X 9 - - 58.5 - - 9 - E 28720/ 9X/B 9
m with standard nozzle, system USA 13 61 E 28720/ 9X/B13
% 9 58.5 E 28720/ 9V/B 9
13 61 E 28720/ 9V/B13
Kupplung mit Schnellstecktiille, System USA/ Coupler X 10 - - 64.5 - - 9 - E 28721/ 9X/C10
mm with quick-fit nozzle, system USA 13 E 28721/ 9X/C13
\% 10 E 28721/ 9V/C10
13 E 28721/ 9V/C13
Kupplung mit Innengewinde, System USA/ Coupler X G3/8" - - 45 - - 9 - E 28722/ 9X/D3/8
m with female thread, system USA \% E 28722/ 9V/D3/8
Kupplung mit AuBengewinde, System USA/ Coupler X G3/8" - - 455 - - 9 - E 28723/ 9X/E3/8
m with external thread, system USA \ E 28723/ 9V/E3/8
Griffe fiir Multikupplung / Handle for multi coupler - - - 64 - - - 9 - E 28750/ 64

3; - :f 88 E 28750/ 88

Weitere MaBe finden Sie im Webshop. Weitere Informationen finden Sie im Informationsteil.
For more dimensions visit the web shop. You can find more information in the information section.
E 28750

E 28721 E 28720
E 28723 E 28722 — !

oo —

e |

E 28700
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o T~ Platte fiir Multikupplung, werkzeugseitig
E 28600 :
¢ | Plate for multi coupler, mould side
n
o
EU EU h1 ‘ h2 ‘
USA USA
t max = 150°C
p max = 16 bar
b | h1 h2 DN n Nr./ No.
88 140 90 40 9 6 E 28600/ 9/ 6
190 12 E 28600/ 9/12
108 206 20 E 28600/ 9/20
v "\ E 28600
[E28600
© ©
L=< ]
- Lo 1
EU USA
E 28610 E 28620
Lo _ - i

1

Tm Mmoo

E 28650 E 28651

E 28652
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Winkelstiick 90° mit Standardtiille

E 28650
Hose nozzle 90° with standard spout
EU EU
|
USA USA
Dichtungen: FKM tmax = 150°C
Sealings: FKM p max = 16 bar
h [ 11 12 d1 d2 Nr./ No.
20 465 95 225 G3/8" 9 E 28650/3/8/B 9
49 25 13 E 28650/3/8/813
/ "\ E 28600
E 28600
© ©
L= ]
- L -0
EU USA
E 28610 E 28620
Lo _ - i
|
|
O e Sy
| E 28657
e 1
| | —

dlimn (Ti{fmn ([0

E 28650 E 28651 E 28652

1
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Winkelstiick 90° mit Schnellstecktiille

E 28651
Quick-fit hose nozzle 90°
EU EU
|
USA USA
Dichtungen: FKM tmax = 150°C
Sealings: FKM p max = 16 bar
h | 1 12 d1 d2 Nr./ No.
20 51 9.5 28 G3/8" 10 E 28651/3/8/C10
13 E 28651/3/8/C13
d "\ E 28600
E 28600
© ©
L= ]
r-—- Lo ]
EU USA
E 28610 E 28620
R
|
|
1] - Sy
| E 28657
e 7
| | |

Lm [ (110

E 28650 E 28651 E 28652

1
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Winkelstiick 90° mit AuBengewinde

E 28652
Elbow 20° with external thread
EU EU
I
USA USA
Dichtungen: FKM tmax = 150°C
Sealings: FKM p max = 16 bar
h I I 12 d1 d2 Nr./ No.
20 35 95 12 G3/8" G3/8" E 28652/3/8/E3/8
/ "\ E 28600
[E 28600
© ©
L= ]
- L -0
EU USA
E 28610 E 28620
Lo - i
|
|
U - Sy
| E 28657
e 1
| — —

Ldm [ (e

E 28650 E 28651 E 28652
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Verléngerung

E 28657
Extension
d1
EU EU
USA  USA
Dichtungen: FKM tmax = 150°C
Sealings: FKM p max = 16 bar
SW [ 1 d4 d1 d2 NF. / No.
22 33 9.5 9 G3/8" G3/8" E 28657/3/8/3/8
/ "\ E 28600
E 28600
© ©
[ = ]
- " L -1
EU USA
E 28610 E 28620
L - N
|
|
i) e S
| E 28657
r-———"—" """ 1
T (o [
E 28650 E 28651 E 28652

1
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Platte fiir Multikupplung, maschinenseitig
E 28700

Plate for multi coupler, machine side

2
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EU EU
USA USA
t max. = 150°C
p max. = 16 bar
b | h I 12 DN n Nr./ No.
81 140 68 122 76 9 6 E 28700/ 9/ 6
190 12 E 28700/ 9/12
103 206 20 E 28700/ 9/20

E 28750

E 28711 E 28710

E 28721 E 2872
E 28713 E 28712 8 8720

E 28723 E 28722 —

T
B g )

L,,,,J,,,,‘r ,,,,, i |
|

E 28700

1
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Griffe fiir Multikupplung

E 28750 }r -
% Handle for multi coupler
C I ] cH— - — — 1T
= = “\_E 28700 b
b1
USA USA
E 28700/..... n b b Nr./ No.
9/6,9/12 6,12 81 64 E 28750/ 64
9/20 20 103 88 E 28750/ 88
E 28750

1

E 28713 E 28712
E 28723 E 28722

iki

E 28711
E 28721

E 28710
E 28720






