
STREIFENFÜHRUNG ECKIG, GEFEDERT 
E 5634 
E 5634 BLOCK-SHAPED STRIP GUIDE, 
SPRING-LOADED 

Die eckige Streifenführung ist nun in der Länge 15 mm verfügbar.

» Geringer Platzbedarf dank Anschlag über innenliegender Schulterpassschraube
» Einfache Montage und Demontage von der Bearbeitungsebene aus
» Maßlich abgestimmt auf Federn und Schulterpassschraube

The block-shaped strip guide is now also available in length 15 mm.

» Low space requirement thanks to stop via internal shoulder screw
» Easy installation and removal from the working plane
» Dimensions are coordinated to the springs and shoulder screws
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E 5634
Streifenführung eckig, gefedert 

Block-shaped strip guide, spring-loaded

Mat.: 1.2379 ≈ 60 HRC -0.03
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l = 60l = 15

x1) h h2 h3 b h1 l h4 Nr. / No.
11 24 8.5 3.5 20 20 15 1 E 5634/20 x 20/15/1

25 9.5 4.5 2 E 5634/20 x 20/15/2
30 14.5 9.5 25 E 5634/20 x 25/15/2
31 15.5 10.5 3 E 5634/20 x 25/15/3
38 22.5 17.5 32 E 5634/20 x 32/15/3

13 24 6 20 20 60 1 E 5634/20 x 20/60/1
25 7 2 E 5634/20 x 20/60/2
26 8 3 E 5634/20 x 20/60/3

16.5 29 7.5 24 25 1 E 5634/20 x 25/60/1
30 8.5 2 E 5634/20 x 25/60/2
31 9.5 3 E 5634/20 x 25/60/3

21 36 10 32 32 1 E 5634/20 x 32/60/1
37 11 2 E 5634/20 x 32/60/2
38 12 3 E 5634/20 x 32/60/3

1) x: maximaler Hub bedingt durch Tiefe der Bohrung für den Schraubenkopf / x: maximum stroke determined by the depth of the hole for the screw head
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