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 E 7048 Einbauzylinder mit Flansch

    E 7048 Build-in cylinder with flange



Aufgesetzte oder versenkte
Montage möglich
Surface or flush installation 
possible

Abdrückgewinde zur einfachen Demontage
Extraction thread for easy removal

Kompakte Bauform
Compact design

Einfache Einarbeitung
Easy incorporation

Gehärtete und geschliffene Kolbenstange
Hardened and ground piston rod

Standardmäßige FKM-Dichtungen 
(Viton®)
Standard equippen with FKM (Viton®) 
seals180°C

HRC

Doppelt gedichtete Kolbenstange mit 
zusätzlichem Abstreifer
Double sealed piston rod with 
additional rod wiper

Schutz der Dichtungen durch zweistufige Einbaubohrung
Protection of the sealing through two-step installation hole

Mit dem Einbauzylinder können Sie kleinste Einbauräume realisieren. Die Montage 
erfolgt dabei ganz einfach über vier mitgelieferte Schrauben.

With the build-in cylinder the smallest installation spaces can be realised. The installation 
is very easy with the four screws supplied.
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Nr. / No.
E 7048/ 16/   8
E 7048/ 16/ 16
E 7048/ 16/ 32
E 7048/ 25/ 12
E 7048/ 25/ 25
E 7048/ 25/ 50
E 7048/ 32/ 16
E 7048/ 32/ 32
E 7048/ 32/ 50
E 7048/ 40/ 20
E 7048/ 40/ 40
E 7048/ 40/ 60
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Fixing options

Aufgesetzte Montage

Surface installation

Versenkte Montage

Flush installation

Befestigung

max. R1

Nr. / No. l b h b2 h2 l2 d3 d5 l5 l6 d7 l7 l9 l10 t1 min. t2 max. t3 min. t4 min. t5 max. t6 min. R
E 7048/ 16/   8   38 37 25 27 15 11 23 21 21 27 M  5   6.5 1.5 11   6 11 20.5 17 22 31.5   5.5
E 7048/ 16/ 16   46 35
E 7048/ 16/ 32   62 51
E 7048/ 25/ 12   48 52 38 40 26 12 34 33 26 36 M  6 10.8 1.5 15   8 15 26.5 20 27 38.5   7.5
E 7048/ 25/ 25   61 49
E 7048/ 25/ 50   86 74
E 7048/ 32/ 16   55 65 47 50 32 14 44 42 29 41 M  8 11 2 17   9 17 29 23 31 43   8.5
E 7048/ 32/ 32   71 57
E 7048/ 32/ 50   89 75
E 7048/ 40/ 20   63 78 58 59 39 18 53 52 35 45 M10 13 2 21 11 21 35 29 39 53 11
E 7048/ 40/ 40   83 65
E 7048/ 40/ 60 103 85
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